Stitnici za usi Peltor™ Optime™ Il obru¢ za potiljak, tip: 2

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe
GTIN

Razred artikla

097754 2
4046719382651
04M

Opis

lzvedba:

Peltor™ Optime™ Il s obru€¢em za vrat. Prianjanje bez klizanja i konstantan pritisak osigurava
obruc¢ od opruznog Celika s ovjesom u dvije to¢ke. Omogucuje optimalne kombinacije s drugim
oblicima osobne zastitne opreme. SNR =31 dB (H =34 dB, M =29dB, L =20 dB).

SNR vrijednost (vrijednost prigusenja): 31 dB(A)

Tehnicki opis

SNR vrijednost (vrijednost prigusenja)

31 dB(A)

Serija Peltor™ Optime™

Vrsta proizvoda Stitnici za usi

Pribor

Kutija za pohranu 096920

Upijaci znoja Peltor™ clean 097304
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List s podacima

Higijenski komplet za Peltor™ Optime™ II 097733
Indikator buke NI100 097305
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