
List s podacima

TextFlow 12

Slušalice za uši, prilagođene razini buke Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Tip:

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 097799

GTIN 7318640063310

Razred artikla 04A

Opis

Izvedba:
Visokoučinkoviti čepovi za zaštitu sluha ovisni o razini, s integriranim, pretprogramiranim
analognim i digitalnim daljinskim sustavom za komunikaciju. 16 kanala (analogni PMR), 16 kanala
(digitalni PMR). Bluetooth® Multipoint funkcija omogućuje bežičnu povezanost s mobilnim
telefonom, tako da možete primati, voditi i završavati razgovore bez prekida rada. Mikrofon koji
prigušuje buku i vodootporan je nudi glasovno upravljanje prijenosom (VOX) za komunikaciju
u bučnim okolinama. Slušalice s mikrofonom sadrže punjivu litij-ionsku bateriju.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Upotreba:
Za komunikaciju u zahtjevnim okolinama koje su opterećene bukom.
Standard:
EN 352-4; EN 352-6
Dio isporuke:
Uključujući bateriju, punjač, dodatni higijenski set i zaštitu mikrofona.
Napomena:
Garniture za higijenu pod br. 097767 vel. HY83
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja): 34 dB(A)
Trajanje rada: 20 h
Težina: 464 g
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Tehnički opis

Trajanje rada 20 h

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 34 dB(A)

Serija Peltor™ LiteCom

Težina 464 g

Vrsta proizvoda Štitnik za uši
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