Stitnici za usi Peltor™ WorkTunes™ Pro

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 097788
GTIN 4054596123298
Razred artikla 04A
Opis

Izvedba:

Stitnici za usi s integriranim FM radiom. Ugradena antena, brzo digitalno pretrazivanje stanica
i 5 mjesta za memoriranje stanica omogucuju fleksibilnost i jednostavno rukovanje. Pritiskom
na tipke za upravljanje i Audio-Feedback (frekvencija) moguce je odabrati stanicu, bez skidanja
Stitnika za usi. Na taj nacin zastita sluha osigurana je Citavo vrijeme. Putem priklju¢ka od 3,5 mm
moze se prikljuciti MP3 player, odnosno pametni telefon. Veza putem priklju¢ka prikladna

je za reprodukciju audio datoteka, ali samo u ograni¢enoj mjeri za telefoniranje. Automatsko
isklju¢ivanje nakon 4 sata bez aktivacije tipki zbog ustede energije. SNR=32dB (H=34dB, M =
29dB,L=22dB).

Kombinira zastitu za sluh i slusalice.

Upotreba:

Bucna industrijska okruzenja.

Standard:

EN 352-1; EN 352-8

Dio isporuke:

Uklju¢uje 2 AA baterije (alkalno-manganske) 081556 LR6.

Napomena:

Higijenski komplet pod br. 097767 vel. HY220.

SNR vrijednost (vrijednost prigusenja): 32 dB(A)

Trajanje rada: 40 h
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Tezina:352¢

Tehnicki opis

SNR vrijednost (vrijednost prigusenja) 32 dB(A)
Trajanje rada 40 h
Serija Peltor™ WorkTunes™ Pro
Br. artikla, sadrzane baterije/akumulatori 081556 LR6
Broj sadrzanih baterija 2

Tezina 352¢
Opskrba energijom na bateriju
Standard EN 352-8
Standard EN 352-1
Vrsta proizvoda Stitnici za usi
Pribor

Higijenski komplet tip HY220 097767 HY220
Kutija za pohranu 096920
Indikator buke NI1100 097305
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veli¢ina LR6 081556 LR6
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