List s podacima /b Hoffmann Group

E SWISS
TOOLS

Asortiman moment kljuceva, 8-dijelni sa skalom, prihvat izmjenjivih ostrica,
ESD, maks. stezni moment: 50cNm

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 659919 50
GTIN 7610733269488
Razred artikla 63D
Opis

Izvedba:

Cvrsta drska s elastomernim oblogom ugodnim za kozu. Nakon postizanja postavljenog
okretnog momenta, odvijac se ¢ujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu.
Moment otpustanja vedi je od dopustenog priteznog momenta (zastita od preopterecenja).
Podesavanje zeljenog zakretnog momenta s pomocu kotacic¢a za podesavanje na kraju rucke.
Polozaj blokade sprjec¢ava nezeljeno podesavanje. Dobro ¢itljiva mikrometarska skala sa zastitom
od prljavstine.

Drska alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Standard:

Geprift nach DIN EN 1SO 6789.

Sadrzaj:

Moment odvijac: 1 kom.

3 ostrice za ravni / Phillips (br. 669605):2/00;2,5/0;3,5/ 1

2 Sesterobridne ostrice (br. 669606):1,5/2;2,5/3

2 oStrice za Torx® vijke (br. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9

Tehnicki opis
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Podrucje okretnog momenta
maskimalan okretni moment
Podjela na skali 1 podjelna crtica =
Podrucje okretnog momenta
Profil progona

Profil progona

Profil progona

Profil progona

Kalibriranje

Toc¢nost mjerenja momenta
Zapisnik o ispitivanju

Aktivacijska signalizacija
Aktivacijska signalizacija

Mjerna tehnika

Smjer momenta

Prikljucak

Ocitavanje

Podesavanje vrijednosti aktiviranja
Protokoliranje podataka

Odziv

Princip aktiviranja

Podesavanje vrijednosti aktiviranja
Prikaz

Standard

Ukupna duljina L

Mjerni postupak

Oznaka proizvodaca
elektrostatsko svojstvo

Vrsta proizvoda

/% Hoffmann Group

0,1-0,5Nm
50 cNm
1 cNm
10-50cNm
6-kutni odvijac¢

Odvijac za Phillips

Odvijac za vijke s glavom s prorezom

Odvijaci za TORX® vijke
01
+6 %

Ispitni protokol proizvodaca
akusti¢no
haptic¢ko

mehanicko
Pritezanje udesno
izmjenjiva oStrica
cNm
namjestivi
ne
aktivirajudi
mehanicka klizna spojka
sa skalom za namjestanje
analogno
DIN EN ISO 6789
106 mm
Zakretni moment
MecaTorque ESD
EGB/ESD

Moment odvijac
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Usluge

KalibriranjeMomentni odvija¢ maks. stezni moment

0,04-20 Nm 020200 0,04-20
Pribor

Ostrica za ravne Philips vijke tip 3 669605 3
Ostrica za vijak Pozidriv vijke tip 1 669608 1
Ostrica za vijke s unutarnjim Sesterokutom tip 1 669606 1
Elek.t.rovnlckl t{lredaj za |sp|t.|vanje momentnog 654300 2
odvijac¢a,TST” maks. stezni moment 2 Nm

Ostrica za vijke s unutarnjim Sesterokutom tip 2 669606 2
Ostrica za ravne Philips vijke tip 1 669605 1
Ostrica za Torx® vijke tip 2 669607 2
Ostrica za ravne Philips vijke tip 2 669605 2
Ostrica za Torx® vijke tip 1 669607 1
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