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Garnitura turpija za kljuceve, 6-dijelna u limenoj kutiji

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 518950
GTIN 2050001029829
Razred artikla 56B
Opis

lzvedba:

Turpije za kljuCeve izraduju se na preciznim automatiziranim strojevima. One garantiraju velik
ucinak turpijanja i dugu izdrzljivost. Turpije su presane i brusene; proizvedene s preciznim
rezom jednake gustoce i dubine. Gotove turpije imaju idealan oblik zubi koji je uvijek prilagoden
vrsti turpije. Turpije za kljuceve jamce glatke ravne plohe.

6-dijelna garnitura turpija za kljuceve s po 1 turpijom: plosnato-siljasta, plosnato-tupa,
poluokrugla, okrugla, trobridna, ¢etverobridna. Duljina bez drske 100 mm, rez 2.

S drSkom od tvrdog drveta.

Tehnicki opis

Standard DIN 7283
Broj turpija za kljuceve 6
Vrsta proizvoda Klju¢na turpija

Podaci korisnika

Prikladno za V. ISO kod
Aluminij Mg prikladno
Celik < 900 N/mm? prikladno

prikladno samo u

Celik < 1400 N/mm? X _
posebnim uvjetima
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prikladno samo u

Celik < 55 HRC L
posebnim uvjetima
INOX prlklad.no samo u
posebnim uvjetima
GG(GQ) prikladno
CuZn prikladno
Plastika, GFK prikladno
Drvo prikladno
Pribor
Cetka za turpije duljina vrha L3x-8irina L1 115X40 mm 576000 115X40
Cetka za turpije duljina vrha L3x-3irina L1 80X20 mm 576000 80X20
Cetka za turpije duljina vrha L3x-$irina L1 100X25 mm 576000 100X25
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