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List s podacima Ao Hoffmann Group

TaJima
Metar u traci W-Mag s magnetskom kukom i magnetskim podnozjem, Duljina
trake: 5 m

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 4623505
GTIN 4975364120366
Razred artikla 46R
Opis

Izvedba:

Metar u traci W-Mag s magnetskim podnozjem kuc¢ista i magnetskom kukom. Vrlo dobra
Citljivost. Oznake s obje strane. Automatsko namatanje i zaustavljanje trake. Otporno plasti¢no
kuciste s pomi¢nom kvacicom za pojas.

Prednost:

Jednostavno i brzo pri¢vric¢ivanje na svim metalnim povrsinama s pomoc¢u snaznog magneta
na zavrs$noj kuki i magnetske vodilice na podnozju kucista. Rukovanje jednom rukom.
Norma: EG I

Norm: EGII

Standardi: EG Il

Norme: CE Il

Szabvany: EG I

Norma: EG I

Sirina trake: 25 mm

Duljina ku¢ista: 105 mm

Sirina kudista: 50 mm

Visina kucista: 130 mm

Tehnicki opis
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Duljina trake 5m
Visina kucista 130 mm
Sirina trake 25 mm
Sirina kucista 50 mm
Duljina ku¢ista 105 mm
Standard EGII
Kalibriranje G1

Tracni metar za namotavanje

Vrsta proizvoda yeve  y . .
P u kucistu, ¢ahuri, okviru

Usluge

Oznacavanje laserska izrada natpisa Tip 018940

Kalibriranje Tra¢ni metar na namotavanje maksimalna

duljina5/2m 016140 5/2
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