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Magnetsko postolje, tip: 1

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 440620 1

GTIN 4045197889577

Razred artikla 41D

Opis

Izvedba:
Magnetsko postolje s prizmatičnim podloškom i stražnjom stijenkom. Snažan magnet s
ergonomskim okretnim prekidačem. Drška s plastičnom kapsulom za magnetsko postolje s
povećanom zaštitom od udaraca i termičkom izolacijom.
Izvedba: Preklopni magnet
Snaga prianjanja: 1000 N
Priključni navoj: M8
Usmjerenje priključnog navoja: bočno
Duljina: 75 mm
širina: 56 mm

Tehnički opis

širina 56 mm

Usmjerenje priključnog navoja bočno

Priključni navoj M8

Duljina 75 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 09.01.2023 21:46 1/2



List s podacima

TextFlow 12

Izvedba Preklopni magnet

Snaga prianjanja 1000 N

Visina 58 mm

Vrsta proizvoda Magnetsko postolje
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