List s podacima /b Hoffmann Group

NC zabusiva¢ HSS-E-PM br. 112010 u plasti¢noj kutiji 90°, tip: 6-12

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 112105 6-12
GTIN 4045197893796
Razred artikla 11A
Opis

lzvedba:

Garnitura NC zabusivaca u plasti¢noj kutiji.

Visokoucinkovit NC zabusivac. <br>Materijal alata izraden postupkom metalurgije praha
ispunjava visoke zahtjeve po pitanju vijeka trajanja i preciznosti centriranja. Izrazito velika
otpornost na trosenje kod INOX celika.

Tocno brusen vrh u srediStu s uskom popre¢nom ostricom osigurava lagano zabusivanje i
veliku preciznost centrirnog busenja. Vrlo stabilno zbog kratkih Zljebova.<br>Sa zahvatnom
povrsinom u skladu s DIN 1835-B.

Sadrzaj:

4 NC zabusivac br. 112010.

Sadrzaj:

Po 1 NC svrdlo: Vel. 6; 8; 10; 12.

Dio isporuke:

4-dijelni set NC zabusivaca u plasti¢noj kutiji.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni & rupe

(a ne za opceniti vanjski & rupe).

Tehnicki opis

Nazivni @ D¢ 6 mm
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Nazivni @ D¢
Nazivni @ D¢
Nazivni @ Dc

Rezni materijal

8 mm
10 mm
12 mm

HSS EPM

Standard Tvorni¢ka norma
Tip N
Tolerancija nazivhog @ hé

Kut vrha 90 stupanj
Drdka DIN 1835B s h6
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Navrtac
Pribor

NC zabusiva¢ HSS-E-PM90° N @ DC h6 10 mm 112010 10
NC zabusiva¢ HSS-E-PM90° N @ DC h6 8 mm 1120108
NC zabusiva¢ HSS-E-PM90° N & DC h6 6 mm 1120106
NC zabusiva¢ HSS-E-PM90° N @ DC h6 12 mm 112010 12
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