List s podacima /b Hoffmann Group

HOLEX

Viljuskasti namjestivi klju¢ s puzem i racnom, ukupna duljina: 200mm

3 D

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 813970 200
GTIN 4045197603869
Razred artikla 82A

Opis

Izvedba:

Ergonomska, protuklizna navlaka.

Prednost:

Pokretna Celjust i glava omogucuju rad s racnom uz ustedu prostora i vremena. Polugom za
blokiranje viljuskasti namjestivi klju¢ s racnom i puzem pretvara se u obican viljuskasti klju¢ s
puzem i ¢vrstom glavom. Izniman stezni raspon.

Tehnicki opis

maksimalna Sirina kljuca 29 mm

ukupna duljina 200 mm

ukupna duljina 8 col

Postupak izrade Kovano u ljevackom kalupu i kaljeno
bez iskrenja ne

Navlaka za drsku da

Vrsta proizvoda Viljuskasti kljucevi s puzem
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