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TextFlow 12

Ispitna crpka „RP 50-S“

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 814890

GTIN 4004625602003

Razred artikla 86A

Opis

Izvedba:
Robustan spremnik od čeličnog lima s prevlakom protiv korozije i volumenom od 12 litara.
Manometar je precizno podešen i usklađen s internacionalnim jedinicama (bar, psi, MPa). Druga
centralna kazaljka za jednostavno određivanje podešenog tlaka ili pada tlaka. Jednostavan
prijenos sile na tlačne klipove pomoću ergonomske poluge za crpku. Jednostavno za održavanje
zbog nazuvice za podmazivanje. Precizno mjerenje zahvaljujući ispitnom crijevu s umetkom od
čeličnog tkiva i priključkom R ½“.
Upotreba:
Ispitivanje tlaka vodom ili uljem sustava vodova i spremnika (do 60 bara) sukladno nacionalnim i
međunarodnim smjernicama.
Ispitno i tlačno područje, s podjelom 20 psi: 0 - 860 psi
Ispitno i tlačno područje, s podjelom 1 bar: 0 - 60 bar
Ispitno i tlačno područje, s podjelom 0,1 MPa: 0 - 6 MPa
Duljina spremnika: 720 mm
Širina spremnika: 170 mm
Visina spremnika: 260 mm

Tehnički opis

Duljina spremnika 720 mm
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Ispitno i tlačno područje, s podjelom 1 bar 0 - 60 bar

Visina spremnika 260 mm

Ispitno i tlačno područje, s podjelom 0,1 MPa 0 - 6 MPa

Usisni volumen po zamahu 45 ml

Ispitno i tlačno područje, s podjelom 20 psi 0 - 860 psi

Širina spremnika 170 mm

Oznaka proizvođača RP 50-S

Vrsta proizvoda Ispitna crpka
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