
List s podacima

TextFlow 12

Asortiman kliješta za elektroničare 4-dijelni, Broj kliješta: 4

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 700160 4

GTIN 2050001661203

Razred artikla 76A

Opis

Izvedba:
Precizno štancani, oba dijela kliješta su točno spojeni kroz pažljivo izvedene provrte i brušene
površine. Kliješta za rezanje imaju lako škarasti rez. S oprugom za otvaranje i ergonomski
oblikovanim ručkama za sigurno i udobno rukovanje.
Materijal:
Ugljični čelik (C70), precizno prešan i toplinski obrađen s fosfatiranom površinom bez odsjaja.
Dio isporuke:
1 elektroniča kliješta za rezanje žice br. 726680 (uska glava - 9,5 mm): Vel. 130
1 elektronički rezač za koso rezanje br. 726700 (normalna glava - 13,5 mm): Vel. 130
1 elektronička plosnata kliješta art. 727140: Vel. 135
1 Elektronik-Spitzzange Nr. 727160: Vel. 145
Rezna oštrica: bez vate

Tehnički opis

Broj kliješta 4

Rezna oštrica bez vate
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Pribor

Kliješta elektronička za rezanje, bočna, čisti rez, ojačana
glava  ukupna duljina 130 mm

726700 130

Kliješta elektronička za rezanje, bočna uska izvedba
ukupna duljina 130 mm

726680 130

Elektronička plosnata kliješta  ukupna duljina 135 mm 727140 135

Šiljasta kliješta za elektroniku s dugačkim čeljustima
ukupna duljina 145 mm

727160 145
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