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Garnitura kliješta, 4-dijelna VDE-izolirana, broj kliješta: 4

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 700180 4

GTIN 4045197559098

Razred artikla 71B

Opis

Izvedba:
Kliješta kromirana, ručke s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s
protukliznom Haptoprene površinom. Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za
radove pod naponom do 1000 V.
Dio isporuke:
1 kombinirana kliješta br. 701710: Vel. 180
1 plosnata kliješta br. 713310: Vel. 200
1 kliješta za bočno rezanje br. 725310: Vel. 160
1 kliješta za skidanje izolacije br. 728755: Vel. 160

Tehnički opis

Broj kliješta 4

Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta
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Pribor

Kliješta za rezanje kabela, kromiranaVDE-izolirano ukupna
duljina 160 mm

725310 160

Kombinirana kliješta od vanadija, kromiranaVDE-izolirano
ukupna duljina 180 mm

701710 180

Kliješta za skidanje izolacije, kromiranaVDE-izolirano
ukupna duljina 160 mm

728755 160

Plosnato-obla kliješta ravnaVDE-izolirano ukupna duljina
200 mm

713310 200

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 21.02.2024 21:41 2/2


