List s podacima /b Hoffmann Group

Garnitura alata za montazu, 107-dijelna s koferom za alat X-ABS

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 680352
GTIN 2050001016454
Razred artikla 66H
Opis

Upotreba:

Sadrzi kvalitetne alate za popravke i odrzavanje postrojenja, strojeva, uredaja itd.

Dio isporuke:

Sestar sa 3iljkom: 1 kom. br. 457600 vel. 200

Dvostrana igla za oznacavanje: 1 kom. br. 458400

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2

DICK garnitura radionickih turpija, rez 2, sortirane u torbi: 1 kom. br. 517200 vel. 200 (5-dijelno)
Turpije za klju¢eve sortirane u plasti¢noj torbi: 1 kom. br. 518930 (6-dijelno)

Zi¢ana cetka, s 3 reda: 1 kom. br. 575000 vel. 3

Metalni luk pile s listom: 1 kom. br. 580700 vel. 300

GARANT mala lu¢na pila: T kom. br. 581195

GARANT dvostrani viljuskasti klju¢ 6 — 34 mm s drzacem: 1 kom. br. 610610 vel. 12 (6x7 - 30x34
mm) s 1 kom. br.611500 vel. 12

GARANT Dvostrani okasti klju¢ 6 — 22 mm: 1 kom. br. 615610 vel. 8 (6 X 7 — 19 X 22 mm)
Garnitura 6-kutnih L odvija¢a u plasticnom spremniku: 1 kom. br. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)
Kutni odvijac za Torx®: 1 kom. br. 624857 vel. 8 (TX6 — TX25)

Asortiman nasadnih kljuceva, 1/2 cola: 1 kom. br. 637718 vel. 6 (16-dijelno)

GARANT garnitura ravnih odvijaca: 1 kom. br. 660036 vel. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools odvijaC s ravnom glavom, kratki: 1 kom. br. 664100 vel. 6,5

PB Swiss Tools ravni kutni odvijac: 1 kom. br. 664800 vel. 6,5

PB Swiss Tools ispitiva¢ napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 3,5

GARANT odvijac za Phillips: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2
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Kombinirana klijesta: 1 kom. br. 703000 vel. 180
Vodoinstalaterska klijeSta: Jedan kom. br. 706151 vel. 250
KNIPEX® pinceta: 1 kom. br. 706610 vel. 210

Univerzalna grip klijeSta: 1 kom. br. 708205 vel. 250
Telefonska klijesta s ostricom: 1 kom. br. 713200 vel. 160
Unutarnja klijesta za Strcanje, ravna: 1 kom. br. 719805 vel. J2
Vanjska klijeSta za Strcanje, ravna: 1 kom. br. 719905 vel. A2
Klijesta za rezanje: 1 kom. br. 725250 vel. 160

RENNSTEIG plosnato dlijeto: 1 kom. br. 740500 vel. 175
RENNSTEIG krizno dlijeto: 1 kom. br. 740600 vel. 150
RENNSTEIG komplet probijaca i tockala: 1 kom. br. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Bravarski ¢eki¢ s 3K drskom: Po 1 kom. br. 750450 vel. 300; 500
Plasti¢ni ¢eki¢: 1 kom. br. 754500 vel. 32

Ideal Skare za lim: Jedan br. 766042 vel. 260

Skare za elektri¢are: 1 kom. br. 769005 vel. 130

PB Swiss Tools razvrtac: 1 kom. br. 831700 vel. 110

Noz za kablove, fiksni: T kom. br. 844300 vel. 175

Plasti¢na mazalica: Jedan br. 083532 vel. 125

DZepna svjetiljka, LED: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK
Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK

Marker, plavi: 1 kom. br. 085154 vel. B

PARAT® X-ABS kofer za alat: Jedan kom. br. 692671
Napomena:

Alat se isporucuje otpusten.

Tehnicki opis

Broj sadrzanih baterija 3

Br. artikla, sadrzane baterije/akumulatori 081557 LR3
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Garnitura alata
Pribor

Garnitura dvostranih viljuskastih klju¢eva broj kljuceva 12 610610 12
KlijeSta za unutarnje prstenove tip J2 719805 J2
Teska stolarska klijesta ukupna duljina 210 mm 706610 210
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Razvrtac s plastichom ru¢kom duljina oStrice 110 mm

Garnitura probijaca s dlijetomu plasticnom drzacu broj
alata 6

Vodoinstalaterska klijesta s plasticnom prevlakom cijela
duljina 250 mm

Odvijac za Phillips s drSkom 2K-Haptoprene veli¢ina 2
Plosnato dlijeto ukupna duljina 175 mm

Asortiman nasadnih klju¢eva 1/2 cola ¢etverokutnil6-
dijelni tip 6

Mala lu¢na pilaErgonomska drska

Garnitura ravnih odvijaca, s drSkom 2K-Haptoprene broj
odvijaca 5

Sestar sa Siljkom duljina D (L) 200 mm

Skare za elektri¢are poniklanes reznim utorom za Zicu
ukupna duljina 130 mm

Ravni kutni odvijac Sirina ostrice b 6,5 mm
Ideal-Skare za lim s 2K drskom ukupna duljina 260 mm

Garnitura visenamjenskih turpija, 5-dijelna, u futrolirez 2
duljina bez drske 200 mm

Igla za oznacavanje - kutna

Garnitura turpija za kljuceve, 6-dijelnau plasti¢noj futroli
Odvijac za Phillips s drSkom 2K-Haptoprene veli¢ina 1
Metalni luk pile 317s bimetalnim listom 24 zupca
Ispitiva¢ napona specijalne kvalitete Sirina ostrice 3,5 mm
LED dzepna svjetiljkas baterijama boja BLACK
Plosnato-obla klijeSta neizolirana ukupna duljina 160 mm
Set L odvijaca za Torx®fosfatiran broj odvijaca 11
Izolacijska vrpca boja BLACK

Plasti¢na mazalica s ispusnom cijevi kapacitet 125 ml

Komb. kl. od vanadija, sjajno brusena ukupna duljina 180
mm

Fiksni noz za kablove

831700110

745600 6

706151 250

667690 2
740500 175

6377186
581195
660031 5
457600 200
769005 130

664800 6,5
766042 260

517200 200

458400
518930
667690 1
580700
665020 3,5
081437 BLACK
713200 160
624870 11
083654 BLACK
083532125

703000 180

844300
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Garnitura 6-kutnih odvijacaniklani broj odvijaca 9 626072 9
Ravni odvija¢, kratki Sirina oStrice b 6,5 mm 664100 6,5
LJSIIJ\;E;z;IS%arELLp klijeSta s prizmati¢nim Celjustima cijela 708205 250
Klijesta za vanjske prstenove tip A2 719905 A2
Mekani ceki¢ s Cellidor umetcima @ glave ¢ekic¢a 32 mm 754500 32
Bravarski ¢eki¢ s 3k drSkom TezZina bez drske 300 g 750450 300
Euéne zicane ¢etkeCeli¢na Zica, glatka 0,35 mm broj redova 575000 3
KlijeSta za rezanje ukupna duljina 160 mm 725250 160
Bravarski ¢eki¢ s 3k drSskom TeZina bez drske 500 g 750450 500
Trajni marker Dura-Ink® 15 boja natpisa B 085154 B
Krizno dlijeto ukupna duljina 150 mm 740600 150
Kofer X-ABS, iznimno visok, s podnom oblogom, 2 ploce za 692671 1
alat +TSA brave tip 1

Garnitura alata za montazu, 107-dijelnabez spremnika 680355
Drveni sklopivi metar, zuti Duljina 2 m 466005 2
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