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li‘E'SII’A"
Pneumatsko-hidraulicki pistolj za slijepe zakovice TAURUS?®, tip: 2

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 7705122
GTIN 4007081570008
Razred artikla 74A

Opis

Izvedba:

Radni tlak 5 — 7 bara. Odvojivi spremnik za prihvat trnova.

Prednost:

Sustav steznih ¢eljusti osigurava jako dugi vijek trajanja i protuklizni prihvat trnova zakovica.
Mala potro$nja komprimiranog zraka kroz rad u dvije faze: za postavljanje i odstranjivanje
preostalog trna. Vrlo brzi radni ciklus.

Dio isporuke:

Klju¢ za montazu SW 12/14i SW 14/17.

1 boca hidrauli¢nog ulja 100 ml i 1 uljni spremnik za nadolijevanje. Uklj. usni element 17/24,
17/27,17/29,17/32.

Tehnicki opis

za slijepe zakovice od aluminija / Celika do 6 mm
Sila zakivanja kod 5 bara 9000 N
Hod uredaja 18 mm
maksimalni @ trna 3,2mm
Prikljucak za crijevo 6 mm
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TeZina 1,6 kg
za slijepe zakovice svih materijala do 5mm
Potrosnja zraka po zakovici 2,31

Priklju¢ak za crijevo 1/4 col

Vrsta proizvoda Uredaj za slijepe zakovice
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