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Garnitura kliješta za zakovice „Kutija sa zakovicama NTX“

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 770210

GTIN 4007081540025

Razred artikla 74A

Opis

Izvedba:
Prvoklasna kliješta za ručno zakivanje od visokokvalitetnog aluminijskog tlačnog lijeva, krakovi
kliješta od kovanog CrV čelika. Lagani rad zahvaljujući smanjenoj upotrebi sile i prigušenju
udarca pri zakivanju.
Dio isporuke:
Kliješta za ručno zakivanje „NTX” br. 770205 uključujući glave10/24 (montiranu) i 10/18, 10/32 (u
kutiji)te jedan ključ za montažu.
Otprilike 940 slijepih zakovica u 12 dimenzija:
otprilike 430 komada aluminij/čelik ⌀ 3 mm u 5 različitih duljina,
otprilike 350 komada aluminij/čelik ⌀ 4 mm u 5 različitih duljina,
otprilike 90 komada bakar/čelik ⌀ 3 mm i
otprilike 70 komada bakar/čelik ⌀ 4 mm.
U stabilnoj limenoj kutiji.
ukupna duljina (kliješta za zakovice): 260 mm
za slijepe zakovice aluminij, bakar: 2,4 - 5 mm
za slijepe zakovice nehrđajući čelik: 2,4 - 4 mm
Težina (ručna kliješta za zakovice): 575 g

Tehnički opis

za slijepe zakovice nehrđajući čelik 2,4 - 4 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 22.03.2023 21:40 1/2



List s podacima

TextFlow 12

Težina (ručna kliješta za zakovice) 575 g

za slijepe zakovice aluminij, bakar 2,4 - 5 mm

ukupna duljina (kliješta za zakovice) 260 mm

Vrsta proizvoda Kliješta za ručno zakivanje

Pribor

Kliješta za ručno zakivanje „NTX” 770205
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