
List s podacima

TextFlow 12

ECO garnitura držača za rovašenje, tip: SET

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 290050 SET

GTIN

Razred artikla 29I

Opis

Sadržaj:
po 1 kom. Eco držača za rovašenje br. 290035 i br. 290040: vel. 16;20
3 kom. nazubljenih kotačića br. 290161: vel. 20×8/0,8
2 kom. nazubljenih kotačića br. 290161: vel. 20×8/1,0
po 1 kom. držača za rovašenje br. 290176 i br. 290181: vel. 20×8/0,8;
20×8/1,0;
20×8/1,2

Tehnički opis

Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Pribor

ECO držač za rovašenje univerzalni veličina drške 20 mm 290036 20

ECO držač za rovašenje univerzalni veličina drške 16 mm 290035 16
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ECO držač za rovašenje univerzalni veličina drške 25 mm 290036 25

Nazubljeni kotačić PM  ⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina
nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,0 mm

290176 20X8/1,0

ECO držač za rovašenje univerzalni veličina drške 16X mm 290036 16X

Nazubljeni kotačić PM  ⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina
nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,0 mm

290161 20X8/1,0

Nazubljeni kotačić PM  ⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina
nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,2 mm

290181 20X8/1,2

Nazubljeni kotačić PM  ⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina
nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/0,8 mm

290176 20X8/0,8

Nazubljeni kotačić PM  ⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina
nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,2 mm

290176 20X8/1,2

Nazubljeni kotačić PM  ⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina
nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/0,8 mm

290181 20X8/0,8

Nazubljeni kotačić PM  ⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina
nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,0 mm

290181 20X8/1,0

ECO držač za rovašenje univerzalni veličina drške 20 mm 290040 20

ECO držač za rovašenje univerzalni veličina drške 16 mm 290036 16

Nazubljeni kotačić PM  ⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina
nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/0,8 mm

290161 20X8/0,8
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