List s podacima /b Hoffmann Group

TaJima
Univerzalni sigurnosni skalpel 18 mm

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 845025
GTIN 4975364019745
Razred artikla 83M
Opis

Izvedba:

Jedinstveni sigurnosni skalpel, bez GS znaka provjere, s ugodnom 2K drSkom i ¢vrstim kucistem

od tla¢nog cinkovog lijeva. Precizna vodilica noza otporna na koroziju.

Prednost:

Objedinjuje 2 tipa noza u jednom: sigurnosni noz te skalpel.

- Kliza¢ uklopljen: kvalitetan skalpel.

- Kada se kliza¢ pomakne naprijed, dobijete kvalitetan sigurnosni noz, tj. kada pustite
klizag, sjecivo se hitro vrati natrag u kudiste.

Ekstremno mnogostrani noz!

Duzina skalpela bez noza: 190 mm

Duljina cilindri¢nog dijela: 100 mm

Sirina ostrice: 18 mm

Debljina noza: 0,5 mm

Broj stupnjeva prekida: 8

Tehnicki opis

Broj stupnjeva prekida 8

Duljina cilindri¢nog dijela 100 mm
Debljina noza 0,5 mm
Duzina skalpela bez noza 190 mm
Sirina ostrice 18 mm
Vrsta proizvoda Skalpeli
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Pribor

10-dijelni komplet nozeva, 18 mm, bez predodredenih
mjesta loma ,experience” broj 10

50-dijelna garnitura odlomljivih nozeva, 18 mm
«€xperience” broj 50

Spremnik za iskoristene nozeve, mali

10-dijelna garnitura odlomljivih noZeva, 18 mm ,longlife”s
valovitom ostricom broj 10

Futrola za univerzalni skalpel

50-dijelna garnitura odlomljivih nozeva, 18 mm
~multisharp” broj 50

10-dijelna garnitura odlomljivih noZeva, 18 mm
~€xperience” broj 10

Spremnik za iskoriStene nozeve

8-dijelni komplet odlomljivih nozeva, 18 mm, bimetal broj
8

50-dijelna garnitura odlomljivih nozeva, 18 mm ,longlife”
broj 50

10-dijelna garnitura odlomljivih nozeva, 18 mm
~multisharp” broj 10

10-dijelna garnitura odlomljivih noZeva, 18 mm ,longlife”
broj 10

845016 10

845018 50

845135

84501210

845065

845023 50

845010 10

845130

845017 8

845019 50

845021 10

84501510
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