
List s podacima

TextFlow 12

Ključ kliješta VDE-izolirana, cijela duljina: 250mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 813851 250

GTIN 4003773082408

Razred artikla 83D

Opis

Izvedba:
· Ručice s punom izolacijom do 1000 V prema EN 60900/VDE 0682-201.
· Sa skaliranjem za sigurno namještanje pokraj obratka.
· Usporedno vođene, glatke hvatne čeljusti, kromirana izvedba.
· Namještanje ureza pritiskom na gumb i steznu polugu za velik pritisak čeljusti.
· Hod između hvatnih ploha omogućava naknadno hvatanje po principu račne.
· Ključ kliješta kromiran.
· Ručke izolirane s višekomponentnim čahurama.
Upotreba:
Za rad pod naponom do 1000 V.
Napomena:
Zaštite čeljusti dostupne pod br. 813725.

Tehnički opis

Duljina otvora ključa 30 mm

Stezni raspon 0 - 52 mm

ukupna duljina 250 mm

Vrsta proizvoda Ključ kliješta

Pribor

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 28.02.2024 21:52 1/2



List s podacima

TextFlow 12

Zaštite čeljusti za ključ kliješta6-dijelno veličina 250 813725 250
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