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(= BOSCH
Akumulatorska busilica-odvija¢ FlexiClick-System, Tip: GSR1860FC

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 070107 GSR1860FC
GTIN 3165140906067
Razred artikla 03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorska busilica-odvijac¢

- Kompaktna, snazna aku busilica-odvijac¢ s hodom udesno/ulijevo.

- S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).

- LED svjetlo za osvjetljavanje radnog podrucja prikaza stanja baterije.

- Visestupanjsko podesavanje okrethnog momenta za precizne vijke.

- Elektronicka regulacija broja okretaja za precizno busenje i pri¢vrscivanje vijaka.

- Softgrip.

Mogu¢énost naknadnog opremanja Connectivity modulom. Maksimalna fleksibilnost i precizan
rad, ujedno i na teSko dostupnim mjestima zahvaljujuci izmjenjivim ekscentri¢nim ili kutnim
nastavcima. Busenje betona udarnom busilicom s udarnom energijom od 1 dzula zavaljujudi
SDS-Plus cekicu. Duljina glave ukljucujudi drzac¢ za nastavke samo 147 mm.

Dio isporuke:

Ukljucujuci 2x litij-ionska baterija od 5,0 Ah, punjag, transportni kovceg, dodatnu rucku. S
mnostvom podesivih nastavaka u sustavu FlexiClick: budeca glava, kutni nastavak za busenje,
ekscentri¢ni nastavak, SDS-Plus nastavak za cekic.

Napomena:

Odgovarajuce zamjenske akumulatore, pocCetne pakete i punjace pronaci ¢ete pod br. 073851 i
dalje i 073866 i dalje.

Pakiranje: Sistemski kovceg (L-Boxx)
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odgovarajuca baterija — dobavlja¢/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Oznaka proizvodaca: GSR 18V-60FC set
Konstrukcija motora: Motor bez ¢etkica
Kapacitet baterije: 5 A-h

Napon baterije: 18 V

maksimalni mekani zakretni moment: 31 N-m
maksimalni okretni moment tvrdo: 60 N-m

Tehnicki opis

Napon baterije

Raspon broja okretaja 1. brzina
odgovarajuca baterija — dobavlja¢/tip baterije/napon
maksimalne vibracije prema EN
Raspon broja okretaja 2. brzina
Podrucje stezanja brzostezne glave
Konstrukcija motora

maksimalni @ spiralne rupe u drvu
Pakiranje

maksimalni mekani zakretni moment
Tezina

maksimalni okretni moment tvrdo
Oznaka proizvodaca

Kapacitet baterije

maksimalni @ spiralne rupe u ¢eliku

tipi¢na uporaba

18V
0- 600 min’'
Bosch 18V
<2,5m/s’

0- 1900 min”
1,5-13 mm
Motor bez ¢etkica
38 mm
Sistemski kovceg (L-Boxx)
31 N-m
1,7 kg
60 N-m
GSR 18V-60FC set
5Ah
13 mm

Strong

Pribor

Uredaj za punjenje akum. jedinica Tip 1880CV

Li-lonski akumulator Tip akumulatora, napon akumulatora
B18V

073866 1880CV

073854 B18
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Starter-Set Wireless Charging Tip GAL1830W 073862 GAL1830W
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