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VHB™ Power ljepljiva traka, Oznaka proizvodaca: GPH

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 083784 GPH
GTIN 4054596233782
Razred artikla 08M
Opis

Izvedba:

Dvostrana, izrazito snazna ljepljiva traka od cistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake
spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zraenja i otapala.
Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.

GPH#110GF za metale, visoke temperature i prije prevlacenja prahom. 19 mm x 3 m.
Upotreba:

Prikladno za metale, lakirane povrsine, lakirano drvo, staklo, keramiku i brojne plastike. Za
primjenu na otvorenom i zatvorenom.

Duljina: 3 m

Sirina: 19 mm

Boja: siva

Temperaturna otpornost kratkotrajno do: 230 °C

Temperaturna otpornost dugoro¢no do: 150 °C

Tehnicki opis

Oznaka proizvodaca GPH-110GF

Debljina 1,1 mm

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 22.02.202007:34 1/2



List s podacima

A.b Hoffmann Group’

Sirina

Boja

Duljina

Materijal pokrova

kolic¢ina ljepljivih traka

19 mm
siva
3m
Silikonizirani PE sloj

1

relativna vlaznost u skladistu 40-65 %
Temperatura skladistenja 16 - 25 °C

Snaga lijepljenja na Celiku 3,7 N/mm
Sposobnost Sirenja 300 %

postojanost na temperaturi do 150 °C

vrsta ljepljive trake dvostrano

Primjena Brtvljenje

Primjena Montiranje

Primjena Pri¢vrscivanje
Materijal nosaca PE

liepilo Akrilat

Posebnost prigusujuce
Posebnost posmicna ¢vrstoca
Posebnost otporan na vlagu
Posebnost glatko

Posebnost otporno na visoke temperature
najkradi rok trajanja 24 mjesec
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