
List s podacima

TextFlow 12

Ubodna pila, tip: STEP1200XE

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 078213 STEP1200XE

GTIN 4002395192762

Razred artikla 07A

Opis

Izvedba:
Robusne i višenamjenske ubodne pile s metalnim kućištem prijenosa i zaštitom od
preopterećenja.
Sustav brzog stezanja FIXTEC za bezalatnu promjenu lista u nekoliko sekundi i uključiva
poluga s podešavanjem s oscilacijskim pomakom za optimalan učinak rezanja i odvođenje
odvojenih čestica pri smanjenom trošenju lista pile.
Dio isporuke:
Uključuje zaštitu od strugotina.
Uključuje 2 x list pile, usisni adapter, klizni potplat, mrežni kabel od 4 m, transportni kovčeg.
Napomena:
Listove ubodne pile naći ćete pod art. 5888400 − 5888551.

Tehnički opis

maksimalna debljina pile za drvo 135 mm

Hod njihala 4x

prikladni listovi ubodne pile 588400 − 588551

maksimalna debljina pile za čelik 10 mm
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List s podacima

TextFlow 12

Težina 2,4 kg

Podešavanje kosine da

Prihvat snaga 730 W

maksimalne vibracije prema EN 10,5 m/s2

Posebnost univerzalan

Broj okretaja 500 - 3000 min-1

zamjena alata bez alata da, FIXTEC sustav

Oznaka proizvođača STEP1200XE

Pakiranje Transportni kovčeg

Oblik konstrukcije Oblik štapa

Opskrba energijom Mrežni pogon

Vrsta proizvoda Pila

Pribor

Garniture listova ubodne pile oznaka T318A 588400 T318A

Garniture listova ubodne pile oznaka T118A 588400 T118A

Garniture listova ubodne pile oznaka T118AF 588400 T118AF

Garniture listova ubodne pile oznaka T118B 588400 T118B

Garniture listova ubodne pile oznaka T127D 588400 T127D

Garniture listova ubodne pile oznaka T318B 588400 T318B

Garniture listova ubodne pile oznaka T118AHM 588400 T118AHM
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