List s podacima /b Hoffmann Group

Set kratkih svrdla HSS/E Art. 113230, tip N u kutiji, TiN, tip: 1-10

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 113740 1-10
GTIN 4045197008473
Razred artikla 11B
Opis

Izvedba:

Sastavljeno od kratkih svrdla art. 113230.

Izrazito robustan i stabilan zahvaljujuci pojac¢anoj debljini jezgre
Profilno bruseno, s velikom to¢nos¢u kruznog toka.

Prednost:

Idealno za busenje rupa malih dubina (priblizno2 — 4xD) na NC-strojevima i automatima.
Unutarnje hladenje: ne

Drska: Cilindri¢na drska

Broj oStrica Z: 2

Podrugje svrdla: 1-10 mm

Broj svrdla: 19

Povecanje promjera svrdla: 0,5 mm

Tehnicki opis

Povecanje promjera svrdla 0,5 mm

Podrucje svrdla 1-10 mm
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Broj svrdla
Drska

Broj ostrica Z
Prevlaka

Rezni materijal
Standard

Tip

Tolerancija nazivhog &

Kut vrha

Unutarnje hladenje
s kutijom

Prsten u boji

Vrsta proizvoda

19
Cilindri¢na drska
2
TiN
HSS E
DIN 1897
N
h8
130 stupanj
ne
da
nema

Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

Prikladno za V. ISO kod
Celik < 500 N/mm? prikladno 50 m/min P
Celik < 750 N/mm? prikladno 37 m/min P
Celik < 900 N/mm? prikladno 31 m/min P
Celik < 1100 N/mm? prikladno 12 m/min P
Celik < 1400 N/mm? prikladno 10 m/min P
INOX < 900 N/mm? prikladno 15 m/min M
INOX > 900 N/mm? UL 10 m/min M
posebnim uvjetima
Ti > 850 N/mm? prikladno samo u 6 m/min S
posebnim uvjetima
GG(G) prikladno 31 m/min K
CuZn prlklad.no sarnc? " 100 m/min N
posebnim uvjetima
Uni prikladno
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Ulje prikladno
mokro maksimalno prikladno
Pribor

Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 2,5 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 4 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 2 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 6 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 5 mm
Kratko svrdlo HSS-E N @ DC h8 5,5 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 9,5 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 3,5 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 8 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 3 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 8,5 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 7 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 6,5 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 9 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 10 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DC h8 1 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DCh8 1,5 mm
Kratko svrdlo HSS-E N @ DC h8 4,5 mm
Kratko svrdlo HSS-EN @ DCh8 7,5 mm

113230 2,5
1132304
113230 2
1132306
1132305

1132305,5

1132309,5

1132303,5
1132308
1132303

113230 8,5
1132307

1132306,5
1132309
11323010
1132301

1132301,5

1132304,5

1132307,5
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