Adatlap /% Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
6-sz0g ratiizokulcs készlet, 1/2 col négyszog 10 darabos, Fejek szama: 10

Rendelési adatok

Rendelés szama 639404 10
GTIN 4018754261642
Arucikk kategéria 63A
Leiras

Kivitel:

Hajto- / toldoszarak DIN 3122/ 3123 szerint;
dugokulcs fejek DIN 3124 szerint.

Belsd- / kiilsé négyszdgek DIN 3120 szerint.
Felhasznalas:

Belsd hatlapu csavarokhoz M5 — M27 menettel.
Alapanyag:

Krom otvozet acél, kromozott.

Tartalom:

Ratiz6kulcsok

6-526g: 10 db 643200 sz.

4,5;6;7,8;,10;

12;14;17; 19 méret

Tarolas: ABS mlanyag doboz

Figyelem:

<strong>FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternativaja a GARANT-t6l!
Ajanlott termékszam: 639402</strong>

Miiszaki leiras

Tartalom (db) 10
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Adatlap /% Hoffmann Group

Profil 6-sz0g ratizékulcs
Csatlakozo6 négyszog 1/2 coll
6-sz0g csavarkulcs kulcsnyilds tartomany 4-19 mm
Hossz 227 mm
Szélesség 131 mm
Magassag 57 mm
Termék fajtdja Dugokulcs fej
Tartozék

6-sz0g ratizékulcs 1/2 col Hatsz6g 4 mm 643200 4
6-sz0g ratizékulcs 1/2 col Hatsz6g 8 mm 643200 8
6-sz0g rattzékulcs 1/2 col Hatsz6g 7 mm 643200 7
6-sz0g ratizékulcs 1/2 col Hatsz6g 12 mm 643200 12
6-sz0g ratizékulcs 1/2 col Hatsz6g 10 mm 643200 10
6-sz0g rattzékulcs 1/2 col Hatsz6g 6 mm 643200 6
6-sz0g ratizékulcs 1/2 col Hatsz6g 17 mm 643200 17
6-sz0g ratizékulcs 1/2 col Hatsz6g 14 mm 643200 14
6-sz0g rattzékulcs 1/2 col Hatsz6g 5 mm 643200 5
6-sz0g ratizékulcs 1/2 col Hatsz6g 19 mm 643200 19
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