Adatlap /% Hoffmann Group

Garant crio

Munkapad, bal oldalon ajto, jobb oldalon 4 fiok, hosszurekeszes fiok, biikk-
multiplex munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 1500mm
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Rendelési adatok

Rendelés szama 921134 1500
GTIN 4062406083120
Arucikk kategoria 9GG
Leiras

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetbdl 4-sz6g alsé merevitével. A fiokhaz hengerzérral kdzpontilag
zarhat6. 100%-ban kihuzhato fiokok kiilonb6z6 méretekben és 75 kg teherbirassal. Labak a
padlét védd muanyag talpakkal.

A fiokhaz mindig RAL 7035 vildgossziirke porszort bevonatu. A fidk el6lapok eltérd szinliek
lehetnek. Nincsenek korbefutd zavaré élek az optimalis tisztitas és fellilet kihasznalas érdekében,
feloszto elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasitott elvalaszté lemezekkel). Fiok rogzitd
25 mm-es osztasban.

Zarrendszer hengerzarral 5 lamellaval, 5 lamellaval, modularis zarbetét. Zarberendezéshez
alkalmas.

Hosszurekeszes fiok nagyméret( szerszamok tarolasahoz.

Elhelyezés:

Ajté magassaga (balra) mm: 425

Fiok el6lap magassag (jobbra) mm: 75, 100, 100, 150

Hosszurekeszes fiok el6lap magassaga mm: 125

Opcionalis tartozék:

Kiegészit6 tartozékokat, mint manuadlis magassagallitast, kerekeket, oldalburkolatot stb. a
GridLine alkotoelemeknél taldl a 92. termékcsoportban.

Szin:

Haz és fiokhaz RAL 7035 vilagosszirke, fiok elélapok és ajté RAL 7016 antracit porszért
bevonattal. A fiokhaz nem konfiguralhatd, mindig RAL 7035 vilagossziirke.
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Miiszaki leiras

Fiok hasznos szélessége 500 mm
Munkalap hossza 1500 mm
Fidk hasznos mélysége G-ben 20
Sorozat Ready-to-go
Munkalap mélysége 750 mm
Fiékok hasznos teriilete G-ben 20x20
Fiok hasznos mélysége 500 mm
Munkapad / asztal teherbirds — fellleten eloszlatott

maximadlis polcterhelés (fan) SOl
Fidk hasznos szélessége G-ben 20
Hosszu fiokrekesz hasznos szélessége 1100 mm
Fiékhaz hasznos magassaga 425 mm
Alapszekrény szélessége 1300 mm
Magassag 950 mm
Munkalap vastagsaga 50 mm
Alapszekrény mélysége 700 mm
Fiokok szama 4
Hosszu fidkrekesz hasznos mélysége 500 mm
Suly 158,6 kg
Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagsag 1 mm
Munkapad magassaga 950 mm
Fidk / kihuzhaté polc teherbirasa 75 kg
Lapvastagsag 50 mm
Kihuzhato fiokok (részben/teljesen) 100 %
Ajtonyitas szoge 180 fok
Hengerzér Modularis betét

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5zin kivalasztasa 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
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Terméknév attribdtum 20x20G
Termék fajtdja Munkapad
Tartozék

Mdihelytartozék készlet Szerszamok szama 22 955071 22
Fiok Fidk el6lap magassag 75 mm 927800 75
Zarpajzs GridLine-hoz Tipus KO21 914227 KO21
Fogo készlet Szerszamok szama 5 954295 5
CsUszasgatlo betét készlet fiokokhoz,5 darabos Méretek G- 951885 20X20
ben 20X20

Muhelytartozék készlet Szerszamok szdma 26 955081 26
Comfo['t,CIose fiokbehuzas csillapito rendszer Fiok 950180 75
teherbirasa 75 kg

Reszel6 készlet Szerszamok szama 6 9522536
Lagy PVC védélap, atlatszo Szélesség 1500 mm 951951 1500
Dugokulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszamok szama 37 953828 37

Elvalaszté lap / valaszfal készlet Fidk elélap magassag /
tipus 100/1

Dugodkulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszamok szama 39

easyPick kisalkatrész tart6 készlet Fiok el6lap magassag /
tipus 75/3

Elvalaszté lap / valaszfal készlet Fidk elélap magassag /
tipus 100/2

Bordazott gumi betét fiokokhoz Méretek G-ben 20X20
Fiok Fidk el6lap magassag 100 mm
Dugokulcs készlet 1/2 col Szerszamok szama 32

easyPick kisalkatrész tart6 készlet Fiok el6lap magassag /
tipus 75/1

easyPick kisalkatrész tart6 készlet Fiok el6lap magassag /
tipus 75/2

950320 100/1

953833 39

950300 75/3

950320 100/2

951910 20X20
927800 100
953821 32

950300 75/1

950300 75/2
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Elvalaszté lap / valaszfal készlet Fidk elélap magassag /
tipus 75/1

Elvalaszté lap / valaszfal készlet Fidk elélap magassag /
tipus 75/2

Csavarhuzo készlet Szerszamok szama 10
Fiok Fidk el6lap magassag 150 mm

Elvalaszté lap / valaszfal készlet Fidk elélap magassag /
tipus 75/3

Toléretesz GridLine-hoz Tipus KO12
Védobbetét fiokokhoz Méretek G-ben 20X20

Elvalaszté lap / valaszfal készlet Fidk elélap magassag /
tipus 150/5

Elvalaszté lap / valaszfal készlet Fidk elélap magassag /
tipus 100/3

El6rajzolas és flirészelés Szerszamok szama 8
Kiszerel§ szerszam Tipus 1

Csillag-villaskulcs készlet Szerszamok szdma 20
Fogo készlet Szerszamok szama 5

Elvalaszté lap / valaszfal készlet Fidk elélap magassag /
tipus 150/4

Kivehetd betét 2 kulccsal Zarszam Ho ( 3-jegyti ) 003
Csavarhuzo készlet Szerszamok szama 10
Fogd készlet 8x20G Szerszamok szama 5

Mdihelytartozék készlet Szerszamok szama 22

950320 75/1

950320 75/2

953521 10
927800 150

950320 75/3

914226 KO12
951830 20X20

950320 150/5

950320 100/3

954895 8
950070 1
952505 20
954305 5

950320 150/4

950050 003
95352210
954306 5
955072 22
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