Adatlap /% Hoffmann Group

Garant crio

Munkapad, elektromosan allithaté magassagu, bal oldalon 5 fidk, kozépsoé
rész nyitott, jobb oldalon 4 fiék, biikk-multiplex munkalap, 20x20G,
Munkalap hossza: 2000/DEmm

Rendelési adatok

Rendelés szama 921604 2000/DE
GTIN 4062406086572
Arucikk kategoria 9GG
Leiras

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetbdl 4-sz6g alsé merevitével. A fiokhaz hengerzérral kdzpontilag
zarhat6. 100%-ban kihuzhato fiokok kiilonb6zé méretekben és 75 kg teherbirassal.
Fokozatmentes elektromos magassagallitds. Magassagallitds gombbal. Csatlakozé kdbel foldelt
csatlakozéval. Bekotési teljesitmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W. Csatlakoz6 vezeték hossza
1,5m.

K6zépsd rész roviditett nyitott hazzal az ergonomikus tlés érdekében.

A fiokhaz mindig RAL 7035 vildgossziirke porszort bevonatu. A fidk el6lapok eltérd szinliek
lehetnek. Nincsenek korbefuté zavaré élek az optimalis tisztitas és fellilet kihasznalas érdekében,
feloszt6 elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasitott elvalaszté lemezekkel). Fiok rogzitd
25 mm-es osztasban.

Zarrendszer hengerzarral 5 lamellaval, 5 lamellaval, modularis zarbetét. Zarberendezéshez
alkalmas.

Funkcio:

IP20: Védett @ < 12 mm idegen testek behatolasa ellen, az érintést azonban kerdlni kell, ezen
kival viz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Fiok el6lap magassaga (balra) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Fiok el6lap magassag (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Szin:

Haz és fiokhaz RAL 7035 vilagosszirke, fiok elélapok és ajté RAL 7016 antracit porszért
bevonattal. A fiokhaz nem konfiguralhato, mindig RAL 7035 vilagossziirke.
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Figyelem:

Egymas melletti felallitadsnal a 927220 sz. oldallemez kotelezéen sziikséges.

Miiszaki leiras

Munkalap hossza
Magassagallitas elve

Suly

Tapfesziltség

Fiokok hasznos teriilete G-ben
Sorozat

Alapszekrény mélysége

Fiok hasznos mélysége G-ben
Fidk hasznos szélessége

Fidk hasznos mélysége

Fiokok szama

Maximalis |oketerd

Munkalap mélysége
Fokozatmentes magassagallitas
Munkalap vastagsaga

Emelési sebesség

Fiokhaz hasznos magassaga
Alapszekrény szélessége
ComfortClose

Fiok hasznos szélessége G-ben
Zarrendszer, elektronikus — atszerelhetd
Magassagallitasi tartomany

IP védettségi osztaly
Energiaellatas

Energiaellatas

Bemenet csatlakoz6 tipus

2000 mm
elektromos
230,2 kg
250V
20x20
Ready-to-go
700 mm
20
500 mm
500 mm
9
6000 N
750 mm
igen
50 mm
9 mm/s
525 mm
1900 mm
nem
20
igen
850 - 1050 mm
IP 20
Akkus
Vezetékes
F

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 21:53

2/3



Adatlap /% Hoffmann Group

Névleges fesziiltség

Szerkezet kivitele

Anyagvastagsag

Munkaallomas allithaté6 magassaga
Fiok / kihuzhato polc teherbirasa

Munkapad / asztal teherbiras - fellileten eloszlatott
maximalis polcterhelés (fan)

Magassagallitas kivitele
Lapvastagsag
Kihuzhat¢ fiokok (részben/teljesen)

Hengerzar

Szin kivalasztasa

250V

Acélszerkezet
1T mm
850-1050 mm
75 kg

350 kg

elektromos
50 mm
100 %
Modularis betét

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Terméknév attribdtum 20x20G
Termék fajtdja Munkapad
Tartozék

Fidk Fidk el6lap magassag 150 mm 927800 150
Zarpajzs GridLine-hoz Tipus KO21 914227 KO21
Fiok Fiok el6lap magassag 75 mm 927800 75
Fidk Fidk el6lap magassag 100 mm 927800 100
Kivehetd betét 2 kulccsal Zarszam Ho ( 3-jegyti ) 003 950050 003
Fiok Fiok el6lap magassag 200 mm 927800 200
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