Adatlap /% Hoffmann Group

WIE

Hidroplasztikus szerszambefogo Comp-R Beallithaté korfutas, SK 40,

Befogasi @ D1: 20mm
o\ P —
= 1=

Rendelési adatok

Rendelés szama 302036 20
GTIN

Arucikk kategéria 33W
Leiras

Kivitel:

- Korfutasi pontossag beallithaté 0 pm-ra.

- Axialis hosszusag-beallitas, allitasi at 10 mm.

- Balluffchip furattal.

Felhasznalas:

Tokéletes szerszambefogd oda, ahol elvaras a maximalis korfutasi pontossag:
- Dorzsarazas.

- Furas (foként kis atméro).

. Erzékeny, koltséges szerszamok hasznalata.

- h6 tiirésii szarak befogasahoz.

Kiilonleges tartozék:

Kozperselyek 302135 — 302180 sz., hengeres tisztitd 343720 sz., kipvondcsapok (AB) 308600 —
308806 sz., AB szoritékulcsok 308820 — 308835 sz.

Miiszaki leiras

A-méret kinyulasi hossz 130 mm
oD, 42 mm
Befogasi @ D, 20 mm
Hasznos hossz L, 50 mm
Kulsé @ D 52,5 mm
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Befogo

Befogd szabvény

Alak

Kiegyensulyozasi fok G, fordulatszam
Korfutasi pontossag

Forgacsolasi stratégia

Termék fajtdja

SK 40
ISO 7388-1
AD

G 2,5, 25000 min"-nél

<3 um

HPC

Hidroplasztikus szerszambefogé

Tartozék

Kupvonodcsap Hurco 45° 4 mm furattal és tlirésseltomitett
Meredekkuphoz 40

KapvondcsapMori-Seiki, tomitett, Form A Meredekkuphoz
40

Specidlis kipvondécsap belsé menettel Meredekkuphoz 40
Kupvonocsaptomitett, Form A Meredekkuphoz 40
Hasitott kozperselytomitett Befogasi @ D1 10 mm

Kulcs ER minianyahoz ER szoritépatronos befogé 20
Hasitott kozperselytomitett Befogdsi @ D16 mm

ER szoritokulcs ER szoritépatronos befogd 40
KupvondécsapForm B Meredekkuphoz 40

Kapvondcsap, 18CrNiMo7tomitett, Form B Meredekkuphoz
40

Hasitott kozperselyH(téssel Befogasi @ D1 16 mm
Hasitott kozperselytomitett Befogasi @ D1 8 mm
Hasitott kozperselytomitett Befogasi @ D1 16 mm
Hasitott kozperselyH(téssel Befogdasi @ D1 5 mm
Hasitott kozperselyHUtéssel Befogasi @ D16 mm
Hasitott kozperselytomitett Befogdsi @ D1 12 mm

Hasitott kozperselyH(téssel Befogasi @ D1 8 mm

308801 40

308625 40

308740 40
308610 40
302160 10
309740 20
302160 6
309680 40
308640 40

308615 40

30215516
302160 8
302160 16
3021555
3021556
302160 12
3021558
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Hasitott kozperselyH(itéssel Befogasi @ D1 4 mm
Hasitott kozperselyH(itéssel Befogasi @ D1 3 mm

Nyomatékkulcs ratlizé ER mini anyahoz ER szoritépatronos
befogd 20

Hasitott kozperselyH(itéssel Befogdsi @ D1 14 mm

Kupvondcsap Hurco 90° tlirésseltomitett Meredekkiphoz
40

Kapvondcsaptomitett Meredekkiuphoz 40
Kapvondcsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkuphoz 40
Kupvondécsaptomitett Meredekkuphoz 40

Hasitott kozperselyH(téssel Befogasi @ D1 10 mm
Kdpvondcsap 45°tomitett Meredekkuphoz 40
Kupvondécsap 60°tomitett Meredekkuphoz 40

Nyomatékkulcsiranyvaltds racsnival Maximalis nyomaték
200 Nm

Specialis kipvondcsap, belsé menet nélkiltomitett
Meredekkuphoz 40

Hasitott kozperselyH(téssel Befogasi @ D1 12 mm
Hasitott kozperselytomitett Befogasi @ D15 mm
Hasitott kozperselytomitett Befogdsi @ D14 mm
Kupvondcsap 90°tomitett Meredekkuphoz 40
Kapvondcsap 90°tomitett Meredekkuphoz 40

KapvondcsapMori-Seiki, tomitett, Form A Meredekkuphoz
40

KupvondécsapMazak, A alak Meredekkuphoz 40M
Hasitott kozperselytomitett Befogdsi @ D13 mm

Specialis kipvondcsap, belsé menet nélkiltomitett
Meredekkuphoz 40

ER szoritokulcs1/2 col horony ER szoritépatronos befogé
40

Kapvondcsap Hurco 45° tlrésseltomitett Meredekkiphoz
40

3021554
3021553

309745 20

302155 14

308806 40

308635 40
308605 40
308660 40
30215510
308760 40
308785 40

656050 200

308720 40

30215512
302160 5
302160 4
308795 40
308790 40

308630 40

308670 40M

302160 3

308700 40

309700 40

308802 40
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Kapvondcsaptomitett, Form B Meredekkuphoz 40

Szoritokulcs kipvonécsapokhozISO 7388 Hozzavalé
meredekkup méret 40

Kapvondcsaptomitett, Form B Meredekkuphoz 40

Szoritékulcs kipvondécsapokhozDIN ISO 7388-1 (korabban
DIN 69872) Hozzavalé meredekkup méret 40

Hasitott kozperselytomitett Befogdsi @ D1 14 mm
Kapvondcsap 45°tomitett Meredekkuphoz 40

308620 40

308830 40

308650 40

308820 40

302160 14
308765 40
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