Adatlap /o Hoffmann Group

HOLEX

XNEX 080608, HUM310, Tipus: ALU

Rendelési adatok

Rendelés szama 215104 ALU
GTIN 4062406103071
Arucikk kategoria 22A
Leiras

Kivitel:

A 6 él nagyon gazdasagos az alacsony élenkénti arnak kbszénhetéen.
Kétoldalu 2x3 élG keményfém valtélapka sarokmarasi miiveletekhez.
Figyelem:

Alkalmazasi iranyértékek, ha a.=0,3xD /a, =3mm.

Maximalis fogdsmélység a, ma: 4 mm

El6tolas f, / fog: 0,15 mm

Miiszaki leiras

Tipus ALU
El6tolas f, / fog 0,15 mm
Sarokradiusz 0,8 mm
Valtolapka ISO koéd XNEX 080608
Mindség HUM310
Szerszamanyag HM
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Adatlap /o Hoffmann Group

Maximalis fogdsmélység a, max

Cserék / élek szama

Termék fajtdja

4 mm
6

Valtélapka marashoz

Felhasznaloi adatok

Felhasznalas V. ISO kod
Alu mlanyagok alkalmas 1100 m/min
Alu (révid forgacsu) alkalmas 1100 m/min
Alu > 10% Si alkalmas 900 m/min
Nedvesen maximum feltételesen alkalmas
Nedvesen minimum feltételesen alkalmas
Szdraz alkalmas
Levegd alkalmas
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