
Adatlap

TextFlow 12

Kézi csőhajlító készlet, hidraulikus

Rendelési adatok

Rendelés száma 821250

GTIN 4017981245616

Árucikk kategória 63M

Leírás

Kivitel:
EN 1057 szerinti lágy vörösréz csövekhez 22 mm-ig (hőszigetelt kivitelben is), valamint EN
10305-3 (DIN 2394) szerinti precíziós acélcsövekhez 18×1,5 mm-ig. Hidraulikus meghajtás a
csekély erőkifejtés érdekében. Hajlítási szög max. 90°.
Tartalom:
Hidraulikus hajlító szerszám, 7 hajlítószegmens, 3 ellentartó, műanyag doboz.
Súly: 6,2 kg
Külső cső ⌀-höz: 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm

Műszaki leírás

Súly 6,2 kg

Hajlítószegmensek száma 7

Külső cső ⌀-höz 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm

Maximális hajlítási szög 90 fok

Csomagolás Műanyag doboz

Termék fajtája Hajlítókészülék
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