Adatlap /% Hoffmann Group

Garant crio

Szarnyas ajto készlet, Fiokszélesség 26G, Magassag kerettel: 1000mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 935710 1000
GTIN 4062406111953
Arucikk kategoria 9GK
Leiras

Kivitel:

Az ajtdk a belsé oldalakon megerésitettek és hengerzarral szerelt toléfogantydval zarhatok.
Az el6re szerelt készlet 2 szarnyasajtobdl, 2 oldalso sinbdl és 2 titk6zélécbdl all. A szarnyasajtok
mogotti szekrénymezok polcokkal, fiokokkal és kihuzhatd polcokkal szerelhetdk fel.

Szin:

Keret RAL 7035 vilagosszurke, ajtok RAL 7016 antracit, porszort bevonattal.

Figyelem:

Ajtok koztes magassagokkal is szallithatok. Kérjen ajanlatot.

Miiszaki leiras

Hasznos magassag 900 mm
Magassag kerettel 1000 mm
Keret mélysége 80 mm
Felhasznalasi terulet Fiokos polc
Anyagvastagsag 1,2 mm
Hengerzar Modularis betét
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Adatlap /o Hoffmann Group

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Szin kivalasztasa

Terméknév attribdtum Fidkszélesség 26G

Termék fajtaja Szarnyas ajtod
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