Adatlap /% Hoffmann Group

Garant crio

Manualis magassagallitas, Magassagallitas: 150mm
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Rendelési adatok
Rendelés szama 927080 150
GTIN 4062406120917
Arucikk kategoria 9GG
Leiras
Kivitel:

Manudlis magassagallitas a munkapad labaiba illeszthet6 betolhaté modulként. Magassagallitas
25 mme-es osztasban lehetséges.

Tartalom:

Készlet tartalma 2 betolhaté modul, 1 [dbrészhez ill. 2 labhoz megfelelé.

Szin:

RAL 7035 vilagossziirke porszort bevonattal.

Figyelem:

Egy munkapadhoz 2 13brésszel 2 készlet sziikséges.

Miiszaki leiras

Mélység 95 mm
Szélesség 45 mm
Magassag 275 mm
Magassagallitasi tartomany 150 mm
Suly 3kg
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Anyagvastagsag 1 mm

Szin kivalasztasa RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012,5011, 5005, 3003

Termék fajtaja Magassagallitas
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