Adatlap /% Hoffmann Group

Akkumulatoros magfiirogép, Tipus: 71700162

Rendelési adatok

Rendelés szama 076524 71700162
GTIN 4014586889108
Arucikk kategoria 03F
Leiras

Kivitel:

Kisméretd, erés Ioketl 1 fokozatu univerzélis akkus magnestalpas magfurdgép kefe nélkiili EC

motorral. Maximalis funkcionalitds mobil munkavégzéshez az épitési terileten.

- A maximalis teljesitményhez a FEIN HighPower akku ajanlott 5,2 Ah-val.

- Jobb/bal forgasirany.

- Extra vékony allandé magnes elémagnesezéssel.

- Rugalmas minden olyan mobil furasi munkanal, mint a mag-, csiga-, menetfuras,
siillyesztés és dorzsarazas.

- Egyszerii és 0sszetéveszthetetlen kezelési koncepcio a felhasznalé latémezdjében.

- Kényelmes magneses tartoero kijelzo.

- Billenésérzékelo.

- Elektronikus fordulatszam-beallitas.

- Fordulatszam-tarol6 ,meméria funkcioval”.

Szabvany:

- FEIN HighPower Li-lon akku.

- Kényelmes magneses tartoero kijelzo.

- Billenés érzékel6.

- Jobb/bal forgasirany.

Kisméretd, er6s Ioketl 1 fokozatu univerzalis akkus magneses magfurégép kefe nélkiili EC

motorral. Maximalis funkcionalitds mobil munkavégzéshez az épitési terlleten.
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Tartalom:

AKBU 35 PMQ Select akku nélkiil, inkluziv h(ité6folyadék pumpdval, tartéhevederrel,
forgacsgydjtovel, kozpontosité csappal, érintésvédelemmel, kitité ékkel, szallitokofferrel.

Figyelem:

A hozzaval6 akku opcionadlisan kaphaté a 073834 sz. FE 18 ill. az indul6 készlet a 073832 sz.

92604325 méret alatt.
Csomagolas: Szallitékoffer

Hozzavald akkumuldtor - szallité/akku tipus/fesziiltség: Fein E 18 V tipus

Gyarto jellése: AKBU 35 PMQ Select
Gyarto azonosité: 71700162
Akkumulator kapacitas: 2,5 Ah
Akkumulator-fesziiltség: 18 V
Maximalis fordulatszam: 130 - 520 min”
Szerszambefogé alakja: QuickIN / MK2

Miiszaki leiras

Magnestalp hossza

Maximalis fordulatszam

Max. dOrzsérazas &

Maximalis csigafuré @ acélban
Gyarto jelolése

Furatmélység

Csomagolas

Maximalis menetfuras @ acélban
Munkaloket

Hozzaval6 akkumulator - szallité/akku tipus/fesziltség
Szerszambefogé alakja

Gyarto azonosito

Suly

Magassag

Akkumulator kapacitas
Magnestalp szélessége

Max. stillyesztés &

Akkumulator-fesziiltség

195 mm
130 - 520 min”
18 mm
18 mm
AKBU 35 PMQ Select
Magfuré acélhoz, maximum 50 mm
Szallitokoffer
M14
135 mm
Fein E 18 V tipus
QuickIN / MK2
71700162
12,8 kg
450 mm
2,5Ah
70 mm
31T mm

18V
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Energiaellatas Akkus
Termék fajtdja Furégép
Tartozék

Magfaré HM Fogasmélység 35 mm & DC 30 mm 119000 30
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 32 mm 119000 32
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm @ DC 16 mm 119000 16
Magfaré HM Fogasmélység 35 mm & DC 36 mm 119000 36
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 18 mm 119000 18
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 52 mm 119000 52
Magfaré HM Fogasmélység 35 mm @ DC 21 mm 119000 21
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 62 mm 119000 62
Magfuré HM Fogasmélység 35 mm & DC 60 mm 119000 60
Akku indulé készlet Tipus 92604325 073832 92604325
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 45 mm 119000 45
Magfuré HM Fogasmélység 35 mm & DC 55 mm 119000 55
Magfaré HM Fogasmélység 35 mm & DC 38 mm 119000 38
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 15 mm 119000 15
Magfuré HM Fogasmélység 35 mm & DC 40 mm 119000 40
Akku indulé készlet Tipus 9260431501 073832 9260431501
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 28 mm 119000 28
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 43 mm 119000 43
Magfaré HM Fogasmélység 35 mm & DC 25 mm 119000 25
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 24 mm 119000 24
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 26 mm 119000 26
Magfaré HM Fogasmélység 35 mm & DC 20 mm 119000 20
Akku Li-lon HighPower Akkumulator tipus, akkumulator 073834 FE18

feszliltség FE18V
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Magfaré HM Fogasmélység 35 mm & DC 14 mm 119000 14
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 12 mm 119000 12
Magfuré HM Fogasmélység 35 mm & DC 13 mm 119000 13
Magfaré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 65 mm 119000 65
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 50 mm 119000 50
Magfuré HM Fogasmélység 35 mm @ DC 17 mm 119000 17
Akku indulo készlet Tipus 9260430701 073832 9260430701
Magfuré HM Fogdsmélység 35 mm & DC 35 mm 119000 35
Magfuré HM Fogasmélység 35 mm & DC 22 mm 119000 22
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