Adatlap /% Hoffmann Group

Hajlitott hatszogkulcs készlet, tartogolyoval Kromozott, Kulcsok szama: 9

-

Rendelési adatok

Rendelés szama 626089 9
GTIN 4062406133863
Arucikk kategéria 61C
Leiras

Kivitel:

A kivalé mindségu acélbdl késziilt rugods tartégolyo a feltlizott csavarokat minden helyzetben
nagyon biztosan megtartja. Ez a tart6 funkcié idedlis szerszdamma teszi a kulcsot, kiilondsen
akkor, ha a csavarokat vizszintes, ferdén felfelé vagy lefelé futo, esetleg mély zsakfuratokba kell
elhelyezni és becsavarozni.

A miianyag tarté minden egyes kulcs egyszer( kivételét teszi lehetévé anélkul, hogy egy
masikat el kellene mozditani.

Alapanyag:

Krom-vanadium acél, edzett (szivos-kemény), kromozott felilet.

Tartalom:

1-1db 626087 sz. hajlitott kulcs — 3 mm-tél tartégolyoval: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tarolas: Mianyag tarté

Miiszaki leiras

Csavarhuzok szdma 9

Alapanyag Krém-vanadium acél
Profil 6-sz0g ratizékulcs
Felllet Kromozott

Tart6 funkcié A 3. mérettdl rugos tartégolyo.
Mdanyaggal bevont szar nem

GOmbvégli fej a hosszu széron igen
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Termék fajtaja CEEVERS
Tartozék

Hajlitott hatszogkulcs tartégolydvalKrémozott Hatszog 2 626087 2

mm

Hajlitott hatszogkulcs tartégolyévalKrémozott Hatszog 6 626087 6

mm

Hajlitott hatszogkulcs tartégolyévalKrémozott Hatszog 4 626087 4

mm

Hajlitott hatszégkulcs tartégolyévalKrémozott Hatszdg 2,5 626087 2.5
mm

Hajlitott hatszdgkulcs tartégolyévalKrémozott Hatszég 10 626087 10
mm

Hajlitott hatszogkulcs tartégolyévalKrémozott Hatszog 3 626087 3

mm

Hajlitott hatszogkulcs tartégolydévalKréomozott Hatszog 1,5 626087 1,5
mm

Hajlitott hatszogkulcs tartégolyovalKrémozott Hatszog 5 626087 5

mm

Hajlitott hatszogkulcs tartégolyévalKrémozott Hatszog 8 626087 8

mm

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 06.03.2024 21:40

2/2



