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Sarokcsiszolo Akku, Tipus: 71200162

Rendelési adatok

Rendelés szama 077106 71200162
GTIN

Arucikk kategéria 03F
Leiras

Kivitel:

Porallo és nagyteljesitményi 18 V Ah akkus sarokcsiszol6 a szerelés soran végzett hatékony

vago-, csiszold- és sorjazé munkakhoz.

- Karbantartasmentes kefe nélkiili EC motor innovativ hiitébordakkal a meleg optimalis
elvezetéséhez, h6mérséklet feliigyelettel.

- Maximalis munkavégzési sebesség FEIN HighPower Li-lon akkukkal. Erosaramhoz
alkalmas cellak tartésan magas aramleadassal és a Li-lon akkukhoz képest 75%-kal
magasabb aramerosséggel.

- Nagyon nyugodt jaras és alacsony vibracios szintli munkavégzés a kiilon rogzitési, a
hazrol levalasztott motornak és 4 tovabbi vibracidcsillapitonak koszonhetéen.

- Teljes korii felhasznal6 védelem: lagy indulas, Gjraindulas elleni védelem, elektronikus
talterhelés elleni védelem, fék.

- Porvédett, kiilon motor elektronika a markolatnal.

- FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulatort és a gépet tulterhelés, tilmelegedés
és mélykisutés ellen.

Elony:
koszonhetéen.

- Védi a motort az agressziv keramia és asvanyi poroktdl a teljesen zart motorhaz
kovetkeztében.
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- Idedlis minden felhasznalashoz. Optimalis fordulatszam, mely sokféle csiszoléanyaghoz
és anyaghoz igazodik a fokozatmentes, elektronikus fordulatszam elévalasztasnak

koszonhetoen.
Tartalom:

Akku nélkiil, toltokésziilék nélkiil. Védbéburkolat, szerszam nélkiili gyorsszoritd anya,

antivibracios markolat, kulcs, szallitokoffer.
Figyelem:

A hozzaval6 akkumulatorokat és t6ltokésziiléket a 073832 sz. alatt talalja. Az 5,2 Ah akkumulator

ajanlott.

Miiszaki leiras

Suly

Ismételt bekapcsolédas elleni védelem
Maximalis tarcsa @

Gyarto jelolése

Max. vibracio EN szerint
Akkumulator-fesziiltség
Fordulatszam-tartomany

Hozzavalé akkumulator — szallité/akku tipus/fesziiltség
Maximalis vagasi mélység

A tartalmazott akkumulatorok szama
Akkumulator tipus

Csomagolas

Energiaellatas

Sorozat

Termék fajtdja

2,7 kg
igen
115 mm
CCG 18-115 BL SELECT
5m/s’
18V
2500 - 8500 min’*
Fein E 18 V tipus
25 mm
0
Litium-ion
Szallitokoffer
Akkus
X-LOCK rendszer

Sarokcsiszolo
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