Adatlap /o Hoffmann Group

POMX 0704ZEER U, HB9540, Tipus: UNI

Rendelési adatok

Rendelés szama 213144 UNI
GTIN 4045197743282
Arucikk kategoria 21A
Leiras

Kivitel:

Sikvagéél hossza: 1,5 mm a nagyon jé felliletminéség érdekében.

Elényds nehéz alkalmazdsokndl (megszakitott feliileteknél) torténd felhasznaldshoz.
Figyelem:

Alkalmazasi iranyértékek, haa.=0,5... 1XD/a,mx = 1,4 mm.

Programozasi radiusz ha a, ., 3,61 mm

Miiszaki leiras

Tipus UNI
Programozasi radiusz ha a, max 3,61 mm
Cserék / élek szama 5
Valtélapka ISO kod POMX 0704ZEER U
Mindség HB9540
Szerszamanyag HM

Termék fajtdja Valtélapka marashoz
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Adatlap /o Hoffmann Group

Felhasznaldi adatok

Felhasznalas V. ISO kéd

Acél < 750 N/mm? alkalmas 360 m/min P
Acél < 900 N/mm? alkalmas 310 m/min P
Acél < 1100 N/mm? alkalmas 260 m/min P
Acél < 1400 N/mm? alkalmas 200 m/min P
INOX < 900 N/mm? alkalmas 170 m/min M
INOX > 900 N/mm? alkalmas 130 m/min M
Uni alkalmas

Szaraz alkalmas

Levegd alkalmas
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