/% Hoffmann Group

POMX 0704ZEER M, HB9645, Tipus: INOX

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN
Arucikk kategoria

213137 INOX
4045197743268
21A

Leiras

Kivitel:

Sikvagbél hossza: 1,5 mm a nagyon jé felliletminéség érdekében.
ElényOs nehéz alkalmazdsokndl (megszakitott fellileteknél) torténd felhasznaldshoz.

Figyelem:

Alkalmazasi iranyértékek, haa.=0,5... 1XD/a, = 1,4 mm.

Miiszaki leiras

Tipus INOX

El6tolas f, / fog 0,9 mm

Programozasi radiusz ha a, max 3,61 mm

Cserék / élek szama 5

Valtolapka ISO kod POMX 0704ZEER M

Min6ség HB9645
Szerszamanyag HM
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Adatlap /o Hoffmann Group

Termék fajtdja Valtélapka marashoz

Felhasznaldi adatok

Felhasznalas V. ISO kod
INOX < 900 N/mm? alkalmas 150 m/min M
INOX > 900 N/mm? alkalmas 120 m/min M
Ti > 850 N/mm? alkalmas 70 m/min S
Nedvesen maximum feltételesen alkalmas
Levegd alkalmas
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