Adatlap /o Hoffmann Group

APHT 100302 FR, HU7815, Tipus: ALU

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN
Arucikk kategoria

215935 ALU
4045197765482
21A

Leiras

Kivitel:

Viéltolapka erésen pozitiv geometriaval és csavart alaku éllefutdssal.

Figyelem:

Az irdnyértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. mardkra érvényesek.

Ha a.=0,3XD / a, max = 4,8 mm.
Lapvastagsag: 3,5 mm
Sarokradiusz: 0,2 mm

El6tolas f, / fog: 0,12 mm

Miiszaki leiras

Tipus ALU

Elétolas f, / fog 0,12 mm

Sarokradiusz 0,2 mm

Valtélapka ISO kod APHT 100302 FR

Mindség HU7815
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Adatlap /o Hoffmann Group

Szerszamanyag HM
Lapvastagsag 3,5mm
Termék fajtdja Valtolapka marashoz

Felhasznaldi adatok

Felhasznalas V. ISO kod
Alu mlanyagok alkalmas 700 m/min N
Alu (révid forgacsu) alkalmas 600 m/min N
Alu > 10% Si alkalmas 400 m/min N
CuZn alkalmas 500 m/min N
Grafit, GFK, CFK alkalmas 400 m/min N
Nedvesen maximum alkalmas
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