Adatlap /% Hoffmann Group

HOLEX

Digitalis miihelytoloméroé ABS kor keresztmetszetii mélységmérovel,
Méréstartomany: 150
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Rendelési adatok

Rendelés szama 412818 150
GTIN 4045197770271
Arucikk kategoria 42A
Leiras

Kivitel:

Nagy, kontrasztos digitalis kijelz6. Leppelt méréfeliletek. Digitélis tolomérd abszolut
méroléccel, nulldzas nem sziikséges. Az elektronika kb. 5 perc utan automatikusan kikapcsol és a
toléka egyszerli megmozditasaval bekapcsol.

- Nagy pontossagu az liveg mérdlécnek kdoszonhetéen.

- Az elektronika le van valasztva a hazrol és kozvetleniil a tolorészhez kapcsolodik. A
méroéero kozvetleniil a mérdszarra jut. Ezaltal a toloméro kevésbé érzékeny a hibakra és
hosszabb élettartamu.

- Robusztus fém hazzal.

Tartalom:

Inkluziv elem, 081560 sz. CR2032 méret.

Miiszaki leiras

Szabvany ISO 13385
Atkapcsolhato leolvasas mm /inch
Méréstartomany 0-150 mm
Automatikus kikapcsolas igen
Mélységmérd 21,6
Leolvasas 0,01 mm
Leolvasas 0,0005 coll
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Kalibralas
Cs6rhossz
Mélységmérd van
Mért érték rogzitése

A tartalmazott elemek szama

A1
40 mm
igen
Nullpont egyszeri bedllitasa

1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama 081560 CR2032
Energiaellatas Elemes
Mérési eltérés E MPE +0,03 mm
Méréstechnika digitalis
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolas Stabil doboz
Termék fajtdja Univerzalis toloméré
Szolgaltatasok

DAKkS klalllbralasTo’Iomerok/ mélységmérd tolomérdk 021010 200
Max. méréstartomany 200 mm

Ka!lb,ralasToIo,merok/ mélységmérd tolémérék Max. 021000 200
meréstartomany 200 mm

Tartozék

Csavar mélységmér6 tartéohoz 412230
Gombelemek / specialis elemek Elem tipusa CR2032 081560 CR2032
Csavar mélységméré tartohoz 412236
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