Adatlap /% Hoffmann Group

HOLEX

ET szoritopatron radialis kiegyenlitéssel menetfurashoz és dorzsarazashoz.,
ET 40, Névleges befogasi @ d: 10 mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 309449 10
GTIN 4045197783264
Arucikk kategoria 32Z

Leiras

Kivitel:

Edzett és kOszorilt.

Elony:

A radialis kompenzacio kévetkeztében kisebb kozponthibak kiegyenlithetéek (a megkovetelt
koncentricitas és menet- ill. tirésmin6éség érdekében). 0,1 mm axidlis kompenzacié.
Felhasznalas:

Menetvagashoz ill. dorzsdrazdshoz maré- és esztergdld kozpontokon.

Alkalmazhato:

Minden standard ER szoritépatronos befogéhoz.

Figyelem:

Csak névleges @ foghato be. A preciziés CENTRO P ER szoritépatronos befogéhoz nem
megfeleld.

Szabvany: Gyari szabvany

Radialis kompenzacié R dorzsarazds: 0,1 mm

Miiszaki leiras

Névleges befogasi & d 10 mm
Befogo ET 40
Szabvany Gyari szabvany
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Kilsé @ D

Teljes hossz L

Axialis kiegyenlités

Radialis kompenzacié R menetmegmunkalas
Radialis kompenzacié R dorzsarazas

Termék fajtdja

41 mm
49 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,1 mm

Befogofej sima
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