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Vegyvédelmi kesztyű pár uvex profabutyl B-05R, Kesztyűméret: 11

Rendelési adatok

Rendelés száma 094762 11

GTIN 4048612043127

Árucikk kategória 04W

Leírás

Kivitel:
uvex profabutyl B-05R. Ez a kesztyű 100% butilkaucsukból készül, elsősorban észterek és ketonok
ellen nyújt védelmet. Vízgőzzel, gázokkal és toxikus vegyszerekkel szemben nagyon zárt. Kb. −20
°C és 90 °C között hőálló.
Figyelem:
A butil nem áll ellen az olajnak, zsíroknak, alifás és aromás szénhidrogéneknek, klór-
szénhidrogéneknek.
Figyelem:
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének
felel meg.
EN 374:2016: A típus (ABIKLP)

Műszaki leírás

Kesztyűméret 11

Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű

Védelmi kategória III. kategória
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Védettségi osztály
Schutz gegen bakteriologische

Risiken gemäß EN 374

EN 374:2016 A típus (ABIKLP)

Vegyszereknek ellenáll ABIKLP

EN 388:2016 2010X

Anyag Butil

Hordozóanyag Butil

Hossz 350 mm

Vastagság 0,5 mm

Festék fekete

Felhasználás többször használatos

Érintkező hő max. 90 °C

Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű
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