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Hővédelmi kesztyű pár uvex profatherm XB40, Kesztyűméret: 11

Rendelési adatok

Rendelés száma 094640 11

GTIN 4048612035917

Árucikk kategória 04W

Leírás

Kivitel:
uvex Profatherm XB40. Hővédelmi kesztyű 100 % pamutból (bolyhos pamut) jó
hőszigeteléssel. Kellemes viselet a szellőző szövetnek köszönhetően. Érintkező hővédelmi
kesztyű max. 250 °C-ig.
Figyelem:
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének
felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret 11

Kesztyű típus Hővédelmi kesztyűk

Védelmi kategória III. kategória

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, X fokozat

EN 388 2241B

EN 407 X2XXXX
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Érintkező hő max. 250 °C

Hordozóanyag pamut

Bevonat változat nincs bevonat

Festék natúr

Felhasználás többször használatos

Hossz 400 mm

Felhasználási tartomány Heavy Duty

CE 1241

Szabvány EN 407

Súly 345 g

Termék fajtája Hővédelmi kesztyűk
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