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Bit készlet 10 darabos, torzios zonaval, Tipus: KPS

Rendelési adatok

Rendelés szama 675701 KPS
GTIN 4013288095695
Arucikk kategoria 63H

Leiras

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), valogatott; 1 csatlakozo szar.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675220 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 méret
~Rapidaptor” csatlakozé szar: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Miszaki leiras

Bit hatszog szar C6,3

Profil Csavarhuzé Phillips-hez
Profil Pozidriv csavarhuzé
Profil Lapos csavarhuzo
Gyarto jelolése Bit-Check 10 Universal 3
Tartalom (db) 10

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.2024 21:41 1/2



Adatlap /% Hoffmann Group

Termék fajtdja

Bit szerszam

Tartozék

Szar magnessel / gyorscsatlakozéval Szér hatszog 6,3K

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziés zonaval
Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torzids zénaval
Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torzids zénaval
Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm

Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torzidés zénaval
Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm

Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torzioés zonaval
Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm

Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torzids zénaval
Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm

675020 6,3K

675220 1/25

675220 2/25

675220 3/25

675200 1/25

675200 3/25

675200 2/25

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.2024 21:41



