Adatlap /% Hoffmann Group

Elektronikai oldalcsipofogo Super Knips®, félvezeto nyéllel huzaltartéval, KW,
Teljes hossz: 125mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 726661 125
GTIN 4003773025191
Arucikk kategoria 73F
Leiras

Kivitel:

Keskeny fej pontos kdszoriilési élekkel, vagoél nélkiil. Szarak tobbkomponensi bevonattal,
nyitérugoéval. ESD védett kivitel.

Alapanyag:

Speciadlis szerszamacél, barnitott.

Miiszaki leiras

Teljes hossz 125 mm
Fejszélesség 13,5 mm
Vagasteljesitmény, acélhuzal, kozepesen kemény 0,2-1,2mm

Elhossz 9mm
Vagasteljesitmény: Vorosrézhuzal max. & 0,2-1,6 mm
elektrosztatikus tulajdonsag EGB/ESD

Vagoél vagas nélkul
Alapanyag srerszimacel oajoan ecsett
Szabvany DIN ISO 9654

Nyél Tébbkomponensi markolat
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Adatlap /o Hoffmann Group

Gyartasi eljaras Indukciosan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felllet fekete barnitott
Terméknév attribdtum KW

nyitérugoval igen

huzaltartoval igen

Termék fajtdja Vago fogd
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