Adatlap /% Hoffmann Group

ARGy

Szoritéeré mérorendszer ,,Clamp assist”, Tipus: CA

Rendelési adatok

Rendelés szama 361306 CA
GTIN 4250364402897
Arucikk kategoria 34A
Leiras

Kivitel:

Kézre allé vevérendszer a 361304 sz. TITAN 2 clamp assist radidjel (2,4 GHz) atviteli
szoritoerdinek vételéhez és kiértékeléséhez. Robusztus egység magnessel pl. egy gépre torténd
rogzitéshez, magatol értet6do kezeléssel. Vevéegység akkuval, USB-n keresztil tolthetd. Nagy
feltletd kijelz6, jol leolvashaté értékek.

5 lizemmad: erd kijelzés, 6sszekapcsolas mod, limit, adatatvitel, akku.

Elony:

1. A szlikséges szoritder6 teljesen pontosan és fokozatmentesen bedllithaté.

— Nincs tul magas szoritder6 érzékeny munkadaraboknal.

— Nincs tul alacsony szoritéeré nehéz forgacsolasnal.

2. Biztonsagos befogas. Nincsenek hibak egy nyomatékkulcs szakszer(tlen hasznélata
kdvetkeztében.

3. Adatatvitel.

— Live méd: A befogasi helyzet rogzitése 600 adatallomanyban torténik.

— Statisztika mod: Max. értékek és a befogasi ciklusok szama.

— Az utols6 200 befogasi folyamat tarolédik.

4. Az aktualis szoritoeréket folyamatosan megjeleniti.

Interfész: USB csatlakozé

| egység: 260 mm

b egység: 110 mm

h egység: 30 mm

| kijelz6: 70 mm

b kijelz6: 35 mm

Uzemi hémérséklet: 10 - 40 fok
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Miiszaki leiras

h egység
Uzemi hémérséklet
b kijelz6

b egység

| egység

| kijelz6

Tipus

Suly
Energiaellatas
Energiaellatas
Interfész

Termék fajtdja

30 mm
10 - 40 fok
35mm
110 mm
260 mm
70 mm
CA
0,65 kg
Akkus
Elemes
USB csatlakozo

Satu tartozékok
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