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Zsugorbefogó készülék ISG-1000

Rendelési adatok

Rendelés száma 354400

GTIN 2050001790606

Árucikk kategória 35B

Leírás

Kivitel:
Egyszerű kezelés. Kisméretű, könnyű zsugorbefogó készülék, telephelytől függetlenül
használható. Legnagyobb zsugorítható szerszámhossz 290 mm. Zsugorítási tartomány ⌀ 3 − 16
mm.
Tartalom:
1 cserélhető tárcsa 6 − 16 mm és 1 pár védőkesztyű.
Különleges tartozék:
Cserélhető tárcsa 354440 sz., szerszámbefogók 354225 – 354227 sz.
Szélesség: 310 mm
Magasság: 640 mm
Mélység: 390 mm
Csatlakozás: 3×400V / 16A
Teljesítmény: 6,5 kW

Műszaki leírás

Mélység 390 mm

Szélesség 310 mm
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Teljesítmény 6,5 kW

Csatlakozás 3×400V / 16A

Magasság 640 mm

Energiaellátás Vezetékes

Termék fajtája Zsugorbefogó készülék

Tartozék

Alap szerszámbefogó HSK-hoz HSK kúpos szárhoz 50 354226 50

Alap szerszámbefogó PSC-hez PSC kúpos szárhoz 40 354227 40

Hővédelmi kesztyű pár TempDex 710 Kesztyűméret 11 094630 11

Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 50 354225 50

Alap szerszámbefogó HSK-hoz HSK kúpos szárhoz 40 354226 40

Alap szerszámbefogó PSC-hez PSC kúpos szárhoz 30 354227 30

Alap szerszámbefogó HSK-hoz HSK kúpos szárhoz 32 354226 32

Cserélhető tárcsa ISG-1000 készülékhez  Befogási ⌀-höz
3-6 mm

354440 3-6

Alap szerszámbefogó PSC-hez PSC kúpos szárhoz 50 354227 50

Hővédelmi kesztyű pár TempDex 710 Kesztyűméret 9 094630 9

Cserélhető tárcsa ISG-1000 készülékhez  Befogási ⌀-höz
6-16 mm

354440 6-16

Alap szerszámbefogó HSK-hoz HSK kúpos szárhoz 63 354226 63

Alap szerszámbefogó PSC-hez PSC kúpos szárhoz 63 354227 63

Alap szerszámbefogó HSK-hoz HSK kúpos szárhoz 80 354226 80

Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 30 354225 30

Alap szerszámbefogó HSK-hoz HSK kúpos szárhoz 100 354226 100

Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40 354225 40
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