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Testheveder IGNITE PROTON

Rendelési adatok

Rendelés száma 098108

GTIN 4030281230885

Árucikk kategória 09F

Leírás

Kivitel:
Ignite Proton. Gondosan tervezett és átgondolt heveder, mely nagyon kényelmes
viselet. Ergonomikus AIRPAD csípőpárnák és anatómiailag előformázott váll- és lábpárnák
gondoskodnak az optimális tehereloszlásról. A központi mellső fül minden felhasználóhoz
optimálisan beállítható. Mászófüllel, behajtható tartófüllel EN 358, szerint, szerszámtartó füllel
és szövet bújtatókkal minden felhasználási célhoz. Különösen alkalmas a szélenergia területén
való használathoz.
Új Ignite heveder sorozat olyan kifinomult részletekkel, mint a váll- és lábpárna, kiváló
minőségű Oktalock zárakkal mindkét rész egyenletes terheléséhez. Hevederpánt felcsévélés a
zavartalan munkavégzéshez, valamint zuhanásjelzővel. Max. megengedett súly: 140 Kg.
Felhasználás:
Homlokzatokon, állvány-, acélszerkezet gyártásnál, emelhető munkaállványon végzett munka,
állandó zuhanásvédelem.
Szabvány:
EN 361
Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.
Gyártói méret: M / XXL
Csípőkörfogat: 800 − 1300 mm
Súly: 2,82 kg
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Sorozat IGNITE

Gyártói méret M / XXL

Csípőkörfogat 800 − 1300 mm

Súly 2,82 kg

Termék fajtája Testheveder
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