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Indukciós fűtőkészülék iDuctor Power W2300, Típus: W2300KIT_B

Rendelési adatok

Rendelés száma 078332 W2300KIT_B

GTIN 8718868455062

Árucikk kategória 03S

Leírás

Kivitel:
Az iDuctor Power+ W2300 egy kézre álló indukciós szerszám 2300 Watt teljesítménnyel. Ezzel a
nagyobb és nehezebb vastartalmú gépalkatrészek nyílt láng használata nélkül felmelegíthetőek
és szétválaszthatóak. Rugalmas tekercsek különböző méretekben kaphatóak.
Funkció:
IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen
kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Magasság 130 mm

Hossz 490 mm

Feszültség 230 V

Szélesség 390 mm

Leadott teljesítmény 2300 W

Frekvenciatartomány 50 - 60 Hz
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IP védettségi osztály IP 20

Energiaellátás Vezetékes

Súly 4 kg

Termék fajtája Indukciós fűtőkészülék
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