Adatlap /o Hoffmann Group

JEPSON Pouves
HM korfiirész tarcsa INOX-hoz, @ 355%25,4 mm, INOX-hoz, Fogak szama: 90

Rendelési adatok

Rendelés szama 078236 90
GTIN 4260052463895
Arucikk kategoria 07E
Leiras

Kivitel:

Keményfém betétes korflirészlap pontos vagasokhoz.

- Munkabiztonsag: Vékonyfalu, alacsony vibracios szinttel, zajcsillapitott.

- Nagyon hosszu élettartam.

- Magas minéségii vagasok.

- 5% utanélezés lehetséges.

- Univerzalisan hasznalhaté acélhoz, mlianyagokhoz, szines- és konnyiifémekhez (078236
sz. nem).

Kifejezetten INOX-hoz, bevonattal.

Figyelem:

Tovabbi specialis flirészlapok pl. aluminiumhoz, INOX-hoz kiilon ajanlatkérésre széllithatoak.

Miiszaki leiras

Fogak szdama 90

Vagasi szélesség B 2 mm

Fogak szdma optimalizélva Anyagvastagsag max. 2,5 mm
Alkalmazhaté 078231 sz. 9435 mérethez
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Alkalmas anyagok INOX-hoz

Termék fajtdja Korflrész lap
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