Adatlap /% Hoffmann Group

Sarokcsiszolo, Tipus: AG10-115EK

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN
Arucikk kategéria

077103 AG10-115EK
4002395260867

03M

Leiras

Kivitel:

Konny( és nagy teljesitményl 115 mm egykezes sarokcsiszolé kompakt, kézre allé
felépitéssel, a meghajté fej 90°-os l1épésekben elforgathatd, véddburkolat gyorsallitas, M14

csiszoloorsd menet.

1000 W motor, orséreteszelés, ismételt bekapcsolas elleni védelem.

Tartalom:

Inkluziv védéburkolat, befogdkészlet és segédmarkolat.

Miiszaki leiras

Teljesitményfelvétel

Max. vibracio EN szerint

Gyartd jelolése

Suly

Ismételt bekapcsolédas elleni védelem
Maximalis vagasi mélység

Maximalis tarcsa &
Fordulatszam-tartomany
Energiaellatas

Termék fajtdja

1000 W
8,3 m/s’
AG10-115EK
2,1 kg
igen
28 mm
115 mm
11000 min’'
Vezetékes

Sarokcsiszold
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