Adatlap /% Hoffmann Group

Dugokulcs készlet 1/4 col négyszog 42 darabos, Tipus: 6

Rendelési adatok

Rendelés szama 630329 6
GTIN 4062406230722
Arucikk kategoria 62A
Leiras

Kivitel:

Hajtoé- / toldészarak DIN 3122/ 3123 szerint; dugodkulcs fejek DIN 3124 szerint. Belsé / kiilsé
négyszog DIN 3120 szerint.

Felhasznalas:

Kulsé hatlapu csavarokhoz / anyakhoz M2 — M8 menettel és belsé hatszég csavarokhoz M4 —
M10 menettel.

Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 — M6 menettel, hornyos csavarokhoz M2 — M4 menettel
és bels6 Torx® csavarokhoz M2,5 — M8 menettel.

Alapanyag:

Krém-vanadium acél, kromozott.

Tartalom:

Dugokulcs fejek, 6-sz6g: 13 db 631020 sz. 4; 4,5; 5;5,5;6; 7;8;9; 10; 11; 12; 13; 14 méret

Bitek, C 6,3, belsé hatszoghoz: 4 db, hasonlé mint a 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db hasonld, mint a 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 3 db hasonld, mint a 675320 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 3 db hasonlo, mint a 675250 sz. 3,5%0,6; 5,5%0,8; 8x1,2 méret

Bitek, C 6,3, bels6é Torx®-hoz: 7 db hasonlo, mint a 675340 sz. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30;
TX40 méret

Hajtoszar: 1 db hasonlé mint a 633029 sz. 116 méret

Nyeles hajtdszar: 1 db 632840 sz. 150 méret

Told6észar: 2 db 632420 sz. 50; 100 méret

Kardancsuklo: 1 db 633520 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtoszar: 1 db 632090 sz. 1/4 méret kivetdvel
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Csatlakozo szar E 6,3: 1 db hasonl6é mint a 675020 sz. 6,3K méret, 1/4 col C 6,3 bitekhez
Tolddszar: 1 db 650005 sz. 2 méret, bit szar E 6,3 — négyszog 1/4 col
atalakito bitekhez: 1 db 676800 sz., 1/4 col négyszdg - bit befogé 1/4 col

Tarolas: ABS miianyag doboz

Magassag: 47 mm

Csatlakozo6 négyszog: 1/4 coll

6-sz6g dugokulcs kulcsnyilas tartomany: 4-14 mm
6-sz0g csavarkulcs kulcsnyilas tartomany: 3-6 mm

Miiszaki leiras

Profil Csavarhuzé Phillips-hez
Profil Csavarhuzo TORX® csavarokhoz
Profil Pozidriv csavarhuzé
Profil Pozidriv csavarhuzé
Profil Hatszogkulcs
Profil 6-sz0g dugokulcs
Csatlakozo6 négyszog 1/4 coll

6-sz0g csavarkulcs kulcsnyilas tartomany 3-6 mm
Tartalom (db) 41

6-sz0g dugodkulcs kulcsnyilas tartomany 4-14 mm
Csomagolas ABS mianyag doboz
Hossz 357 mm
Szélesség 174 mm
Magassag 47 mm

Termék fajtaja Dugdkulcs
Tartozék

Atalakité Tipus 4/4 676800 4/4

Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes
hossz 1/25 mm

675310 1/25
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Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX8
Szar magnessel / gyorscsatlakozoval Szar hatszog 6,3K
6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilds 11 mm

Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes
hossz 3/25 mm

Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes
hossz 2/25 mm

Bit hatszoghoz, 1/4 col C 6,3 Hex-Plus profil Hatsz6g 3 mm
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX40
6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilas 4,5 mm

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes
hossz 1/25 mm

Keményhab betét készlethez 630329

Iranyvaltos kerepes hajtoszar, 1/4 col, kioldéval Tipus 1/4
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25

Bit hatszoghoz, 1/4 col C 6,3 Hex-Plus profil Hatsz6g 6 mm
6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilds 13 mm

6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilds 14 mm

6-sz0g dugokulcs fej, 1/4 col Kulcsnyildas 7 mm

6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilds 9 mm

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX30
Rendszerdoboz Tipus 2

Nyeles hajtdszar, 1/4 col Teljes hossz 150
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes
hossz 3/25 mm

K6zbetét gombbel Tipus 2
6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilds 4 mm

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes
hossz 2/25 mm

6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilds 8 mm

675340 TX8
675020 6,3K
631020 11

675310 3/25

675310 2/25

675240 3
675340 TX40
631020 4,5

675320 1/25

630324 630329
632090 1/4
675340 TX25
6752406
63102013
631020 14
6310207
6310209
675340 TX30
630323 2
632840 150
633029 116

675320 3/25

650005 2
6310204

675320 2/25

6310208
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Told6szar, 1/4 col Teljes hossz 100 mm

Bit hatszoghoz, 1/4 col C 6,3 Hex-Plus profil Hatsz6g 4 mm
6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilds 10 mm
Toldoszar, 1/4 col Teljes hossz 50 mm

6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilds 12 mm

6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilas 5,5 mm

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15

6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyildas 5 mm

6-sz0g dugodkulcs fej, 1/4 col Kulcsnyilds 6 mm

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX10
Kardancsuklo 1/4 col Tipus 1/4

Bit hatszoghoz, 1/4 col C 6,3 Hex-Plus profil Hatsz6g 5 mm

632420 100
6752404
63102010
632420 50
63102012
631020 5,5
675340 TX15
6310205
6310206
675340 TX10
633520 1/4
6752405
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