Adatlap /o Hoffmann Group

ol KYOCERA
LOMU...08ER-GM, PR1225, Valtélapka méret: 15

Rendelési adatok

Rendelés szama 22522315
GTIN 2050001942036
Arucikk kategéria 25A
Leiras

Kivitel:

MEGACOAT bevonatu valtolapka 4 éllel — a kétoldalu kivitelnek kdszonhetéen. A nagyméret(
max. 10°-os axidlis homlokszdg kévetkeztében a forgacsolé er6 jelentésen csokken.
Figyelem:

Alkalmazasi iranyértékek, ha a.=0,3 x D.

El6tolas f, / fog: 0,06 - 0,25 mm

Valtélapka ISO kod: LOMU...08ER-GM

Tipus: ST1400

Sarokradiusz: 0,8 mm

Miiszaki leiras

Tipus ST1400
Valtélapka ISO kod LOMU...08ER-GM
Sarokradiusz 0,8 mm
Mindség PR1225
Szerszamanyag HM
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Adatlap /% Hoffmann Group

El6tolas f, / fog 0,06 -0,25 mm
Cserék / élek szama 4
Termék fajtaja Valtélapka marashoz

Felhasznaloi adatok

Felhasznalas V. ISO kod

Acél < 500 N/mm? alkalmas 160 m/min P
Acél < 750 N/mm? alkalmas 140 m/min P
Acél < 900 N/mm? alkalmas 120 m/min P
Acél < 1100 N/mm? alkalmas 110 m/min P
Acél < 1400 N/mm? alkalmas 110 m/min P
INOX < 900 N/mm? alkalmas 120 m/min M
INOX > 900 N/mm? alkalmas 110 m/min M
Nedvesen maximum feltételesen alkalmas

Nedvesen minimum feltételesen alkalmas

Szdraz alkalmas

Levegd alkalmas
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